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BETERE MOBILITEIT IN
PREMIUM KWALITEIT

TENTE gelooft in slimme mobiliteitsoplossingen die het leven en de werkomgeving van
mensen merkbaar verbeteren. TENTE-oplossingen verhogen de productiviteit, bieden

veiligheid en openen nieuwe mogelijkheden op het gebied van design, duurzaamheid

en milieuvriendelijkheid. Toonaangevende producenten en bedrijven uit verschillende
sectoren vertrouwen op deze competenties en onze hoge productiekwaliteit.

Op de volgende pagina’s vindt u meer technische informatie over onze Anika-
productreeks. Bovendien kunt u hier lezen wat de meerwaarde van deze
mobiliteitsoplossing is voor uw bedrijf. Enkele kenmerken:

Duurzaam materiaal

Versie gemaakt van biobased materiaal

Design op maat

Verkrijgbaar met verschillende remhendels en aanpasbaar, voor een perfect passend design.

Passende kleuren

De kleur van het massieve materiaal kan worden aangepast aan het productdesign.
Neem contact met ons op als u een bepaalde kleur wenst.
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BEHUIZINGEN

De smaakvol vormgegeven behuizing is gemaakt van eersteklas zuivere
polyamide. We kunnen de herkomst van alle gebruikte materialen controleren
en dat betekent dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van onze producten.
De behuizing is zeer schokbestendig. Alle materialen zijn in ons eigen
laboratorium getest op conformiteit met de Europese normen. We gebruiken
ongevaarlijke materialen om te voldoen aan de RoHS-richtlijn en de REACH-
regelgeving van de Europese Unie. Onze materialen zijn vrij van polycyclische
aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en chroom (VI). Alle componenten zijn
bestand tegen allerlei reinigingsmiddelen en chemische stoffen.

Zwenkwiel

Wiel en behuizing kunnen
vrij bewegen voor makkelijke
manoeuvreerbaarheid.

Wielrem
Wielvergrendeling met
pedaal voor handmatige
bediening om onbedoelde
beweging te voorkomen.

Gefaseerde rem

Minder risico met automatische
lastafhankelijke wielrem om
ongelukken te voorkomen.

Technische gegevens en beschikbaarheid

Type behuizing Zwenkwiel

Artikelbeschrijving 5920

©

8o Materiaal Hoogwaardige, zuivere
= polyamide
£

&

K Zwenklager Glijlager
@/" 96 mm
«—>

g

= Wiel @ 65 mm 111 mm

5

5

= Wiel @ 75 mm 128,8 mm

.

Zwenkwiel
met wielrem

5925

Hoogwaardige, zuivere
polyamide

Glijlager
127 mm
152 mm

175,4 mm

Zwenkwiel
met gefaseerde rem

5923

Hoogwaardige, zuivere
polyamide

Glijlager
96 mm

111 mm

Artikelen met het teken *’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment. Neem hiervoor contact met ons op.

Zwenklager

i
-
[/—.-\J

Glijlager voor
insteekbevestiging.



PERSOONLIK

De wielen zijn verkrijgbaar met verschillende kopdiameters en
zijn aanpasbaar, zodat de zwenkwielen altijd makkelijk aan uw
toepassing kunnen worden bevestigd. Ook de remhendel kan
worden aangepast. Deze is verkrijgbaar op wielen van 65 mm en,
op verzoek, voor andere diameters. Hier vindt u onze
standaardversies en enkele voorbeelden van aangepaste versies,
zodat u een idee kunt krijgen van de mogelijkheden.
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WIELEN

De wielkenmerken zijn afhankelijk van het gebruikte materiaal.
Deze wielen hoeven vrijwel niet te worden gereinigd en laten geen
strepen of vlekken achter op de vloer, ook als ze lange tijd niet
werden verplaatst. Ze kunnen worden gebruikt voor allerlei vloeren,
van onbehandeld hout tot natuursteen of zacht tapijt.

Duratech
Stabiel en onverwoestbaar,
gemaakt van polyamide.

Maxtech
Ideaal voor functioneel design,
gegoten polyurethaan.

Technische gegevens en beschikbaarheid

Productnaam
Artikelbeschrijving

Materiaal loopvilak

Hardheid
van het loopvlak

Materiaal
van de wielkern

Temperatuur-
bereik

Breedte van het

Beschrijving

loopvlak

Soort lager

Glijlager

Wiel @ 65 mm
Wiel @ 75 mm

Max. belasting E‘,O

Duratech Maxtech
Uol UAI
Polyamide Polyurethaan
Shore D 75 Shore A 92
Polyamide Polyamide
-10°C/ +40°C -10°C/ +40°C
11 mm 11 mm
o ([
Soort lager
40 kg 40 kg
= 50 kg
= 50 kg Glijlager voor

korte afstanden.

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment.

Neem hiervoor contact met ons op.

(S

Max. belasting

De maximale belasting is afhankelijk van de behuizing en het wiel.

De wielen zijn getest en voldoen aan de vereisten van EN 12528.
Wanneer u vier zwenkwielen gebruikt, bepaalt u als volgt de benodigde
maximum belasting: de som van het gewicht van uw toepassing plus

de extra belasting gedeeld door 3 zwenkwielen.

Gewicht van de toepassing + belasting Max. belasting

3 ~ van 1 zwenkwiel

13



OP MAAT

Onze Anika-productreeks biedt een breed scala van
aanpassingsopties, zoals fotoprints en nog veel meer. We kunnen
tegemoetkomen aan de individuele designvoorkeuren van onze
klanten. Neem contact met ons op: www.tente.com/locations

FRE R N
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INSTEEKBARE PLAATBEVESTIGINGEN

Voor zwenkwielen met een blind gat zijn er verschillende
insteekbare plaatbevestigingen verkrijgbaar.

Technische gegevens en beschikbaarheid

Soort
bevestiging

Artikel-
beschrijving

Grootte
van de plaat

Middelpunten
gat plaat

Plaatgat @

Blind gat @

Compatibel met
blind gat @

Beschrijving

=

&

Wiel @ 65 mm

Wiel @ 75 mm

Totale hoogte C I

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment. Neem hiervoor contact met ons op.
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Blind gat Blind gat
L51-10 L51-8
10 mm 8 mm
57 mm 57 mm
67 mm 67 mm
77 mm -

Stift met
U-vormige plaat

P10-40
40 x 15 mm
40 x 16 mm
40 x 17 mm
40 x 18 mm
40 x 20 mm

40 x 22 mm
40 x 25 mm

4 mm

8 mm

65 mm

75 mm

Stift met
L-vormige plaat

P11

40x 16
40x 17
40x 19
40x 22
40 x 25

4 mm

8 mm

65 mm

75 mm

—

Stift met plaat

P41

30x 30 mm

20x 20 mm

4,4 mm

8 mm

68 mm

78 mm

Stift met plaat

P41

38 x 38 mm

27 x 27 mm

51 mm

8 mm
10 mm

68 mm

78 mm

88 mm

Plaatbevestiging
Veilige bevestiging

Blind gat e
Snellere montage
dankzij eenvoudig
insteekbare
bevestigingen.

>

-

Stift met plaat Stift met plaat

Stift met plaat

P41 P40 P41
42 x 42 mm 60 x 60 mm 65 x 65 mm
32x32mm 48/38 x 48/38 47/42 x 47/42
mm mm
5,1 mm 6,3 mm 6,3 mm
8 mm 10 mm 10 mm
10 mm
68 mm 68 mm 66,5 mm
78 mm 78 mm 76,5 mm
88 mm 88 mm 86,5 mm

met vier schroeven.

19
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Blind gat Voor een
Snellere montage gemakkelijk
dankzij eenvoudig en snelle
insteekbare montage
bevestigingen. Voor een
gemakkelijke
en snelle
montage.

Beschrijving

Totale hoogte @)I]

INSTEEKBARE BEVESTIGINGEN

MET DRAADSTIFT

Voor zwenkwielen met een blindgatbevestiging zijn er verschillende
insteekbare stiftbevestigingen met schroefdraad verkrijgbaar.

Draadstift
Massieve bevestiging £
door inschroeven. l |

Technische gegevens en beschikbaarheid

Soort bevestiging Blind gat Blind gat Draadstift

Artikelbeschrijving L51-10 L51-8 S10

Afmetingen - - 7 X 25 mm

draadstift

Blind gat @ 10 mm 8 mm -

Compatibel met - - 8 mm

blind gat @

Wiel @ 65 mm 67 mm 67 mm 75 mm
77 mm - -

Wiel @ 75 mm

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment. Neem hiervoor contact met ons op.

TAP zonder moer
Verbeterde uitstraling door
een kleinere afstand tussen
het wiel en de toepassing
door de moer te verwijderen.

1

UITBREIDENDE BEVESTIGINGEN
VOOR BUIZEN

Dankzij de verstelbare expanders kunnen de wielen flexibel worden gemonteerd in
buizen met verschillende diameters. Dit kan worden gebruikt voor zwenkwielen met
een blind gat met een wieldiameter @ 10 mm. i

Uitbreidende bevestiging
Aanpasbaar aan verschillende
buisdiameters. Verkrijgbaar
voor ronde en vierkante

L =8 buizen.

| 1

|

Blindgat &——
Snellere montage
dankzij eenvoudig
insteekbare
bevestigingen.

1*]'
i
al

ol

Technische gegevens en beschikbaarheid

U .

L
Draadstift Draadstift
S70 S70
M6 x 12 mm M8 x 15 mm
M6 x 25 mm M10 x 10 mm
M8 x 10 mm M10 x 15 mm
M8 x 12 mm M10 x 25 mm
M8 x 15 mm M10 x 35 mm
M8 x 25 mm M10 x 50 mm

M8 x 34 mm
M10 x 10 mm
M10 x 15 mm
M10 x 25 mm
8 mm 10 mm
63 mm 63 mm
73 mm 73 mm
= 83 mm

Draadstift Tap voorzien van ) 1
schroefdraad
met gleuf voor
torx bevestiging - = =
1 !
570 573 -
Soort bevestiging Blind gat Expander, Expander,
M10 x 78 mm M8 x 12 mm rond vierkant
Artikelbeschrijving L51-10 RO7 R47
Afmetingen - @19-21,5mm 21,5-24 mm
expander @ 21,5-24 mm 24 - 27 mm
@ 24 -27 mm 27 -30 mm
@ 27 -30 mm 32-35mm
@ 31-35mm 36-40 mm
&
S
10 mm 10 mm 2 | Compatibel met - 10 mm 10 mm
[ blind gat @
ﬁ‘r
66 mm 66 mm U,L 57:mm - -
%;
76 mm 76 mm S Wiel @ 65 mm 67 mm - -
o =
()
s
86 mm 86 mm- o Wiel @ 75 mm 77 mm - -

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment.
Neem hiervoor contact met ons op.
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INSTEEKBARE STIFTBEVESTIGINGEN

Voor alle zwenkwielen met een blindgatbevestiging zijn er verschillende insteekbevestigingen
verkrijgbaar voor een snellere montage. Deze bevestigingen kunnen efficiént en makkelijk

worden geplaatst. Cl'D
|}
i
Hi ]
B— Stift met groeven ﬁﬁl_. Stift met klemring Stift met klemring ———ao Stift met synthetische — Kraagstift
: Ideaal voor montage in I | Vrijwel geen afstand Veilige afstand tussen | B klemring ca> Voor gebruik met
hout. De stift is gemaakt [ | tussen het wiel en de het zwenkwiel en de | Geluiddempende | hout. Geschikte
van massief metaal. i I toepassing. De stift is toepassing door de rand. versie. | stifthulzen
) . . . .. 3 ..
(‘ "J vrijwel niet zichtbaar. Perfecte bevestiging Eu verkrijgbaar voor

| voor stoelen. Geschikte

| meer stabiliteit.
stifthulzen verkrijgbaar.

GELUID-
DEMPEND

Blind gat
Snellere montage
dankzij eenvoudig
insteekbare
bevestigingen.

Technische gegevens en beschikbaarheid

T T I i
I 1 | 1l
" " i
i i
Soort bevestiging Blind gat Blind gat Stift met Stift met Stift met Kraagstift Kraagstift met Kraagstift met Kraagstift met
groeven klemring klemring klemring klemring synthetische
klemring
Artikelbeschrijving L51-10 L51-8 R10 B11 B11 B20 B10 B10 B40
Afmetingen = = 8x 10 mm 8x 33 mm 10x 33 mm 7 x36 mm 10x 20 mm 9x 24 mm 11 x 20 mm
stift 8x20 mm 11 x 20 mm
(@ x lengte) 8x28 mm 11 x30 mm
g
S Blind gat @ 10 mm 8 mm - - - - - - -
<
@ Compatibel met - - 8 mm 8 mm 10 mm 8 mm 8 mm* 10 mm 10 mm
(] .
[ blind gat @ 10 mm

57 mm 57 mm 60 mm 57 mm 57 mm 61 mm 61,5 mm 61,5 mm 61,5 mm

Wiel @ 65 mm 67 mm 67 mm 70 mm 67 mm 67 mm 71 mm 71,5 mm 71,5 mm 71,5 mm
Wiel @ 75 mm 77 mm = = = 77 mm = 81,5 mm 81,5 mm 81,5 mm

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment.
Neem hiervoor contact met ons op.* Alleen kraagstift B10 in 11 x 20 mm is ook verkrijgbaar voor blind gat @ 8 mm.

Totale hoogte (CQJ



STIFTHULZEN

Voor een eenvoudige en solide montage onder verschillende toepassingen
kan de insteekbare kraagstift ook met verschillende hulzen worden gebruikt.

ronde buizen kante buizen

Huls voor houten
meubilair

Huls voor ronde buizen
I of houten meubilair

Kraagstift

Kraagstift
met klemring

1
|

Blind gat ‘

Technische gegevens en beschikbaarheid

Soort huls

Artikelbeschrijving

Compatibel
met product

Huls @ /
kraag @

Beschrijving

Hulshoogte

Ronde huls voor
buizen of houten

meubilair*

R20

B20
7 x36 mm

10/ 18 mm*
12 /17 mm

13 /17 mm

14 /17 mm

16 /20 mm

18 /20 mm

20/23,5mm
23 /25 mm

Ronde huls
voor buizen

B10
11 x 30 mm

14 /18 mm
15/18 mm
16 /18 mm
17 /19 mm
18 /20 mm
19/21 mm
20/21 mm
22 /25 mm
23 /26 mm

36 mm

Vierkante huls
voor buizen

B10
11 x30 mm

16 /20 mm
17 /19 mm
18 /20 mm
21/23,5mm
22 /24,5 mm
23 /25,5 mm
26 /30 mm

Ronde huls
voor houten
meubilair

H40

* Huls R20 in maat 10/ 18 mm heeft geen schroefdraad en is bedoeld voor houten meubilair, alle andere zijn voor buizen. Heeft een hoogte van 29 mm.




ANIKA EVO GA NET ALS TENTE VOOR
et Anik-wenlowiel s ok verkghaar fncen ‘evo'versie, gemankt vanecr EEN DUURZAMERE TOEKOMST

materiaal van maar liefst 98%* biomassa afkomstig van de wonderboom. De
smaakvol vormgegeven behuizing is gemaakt van eersteklas zuivere polyamide.
We kunnen de herkomst van alle gebruikte biobased materialen controleren
en dat betekent dat u kunt vertrouwen op de kwaliteit van onze producten.

De behuizing is zeer schokbestendig.

* 98% berekend op het totale gewicht van het synthetisch materiaal waarvan ons product wordt gemaakt.

Anika evo: de eerste serie zwenkwielen van plantaardig materiaal.

Duurzaam materiaal
De behuizing is gemaakt
van biobased materiaal.

Behuizingsversies

Type behuizing Zwenkwiel Zwenkwiel
met
wielrem

©

Extractie van biomassa

Artikelbeschrijving 7920 T925

Materiaal Behuizing Behuizing
gemaakt van bio- gemaakt van bio-
based polyamide. based polyamide.

Zwenklager Glijlager Glijlager

Zwenklager

Wiel @ 55 mm

Wiel @ 65 mm

Uitzwenking I@] Beschrijving

Glijlager voor
insteekbevestiging.




Percentage hernieuwbare bronnen

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar.

oo
=
>
=
S
<
Q
(%2}
[
(]

Soort lager

Max. belasting DO

Wielversies

van het loopvlak

Elektrische
geleidbaarheid
(10° OHM)

Glijlager

Wiel @ 65 mm

Type behuizing Zwenkwiel Zwenkwiel met Zwenkwiel Swivel castor Productnaam Duratech Maxtech
wielrem with wheel brake
Artikelbeschrijving KOI, AOI KBI, AXI
Soort wiel Hard wiel Hard wiel Zacht wiel Soft wheel Materiaal loopvlak Biobased Biobased
polyamide polyamide
97,77% 98% 78,01% 80,06% Hardheid Shore D 61 Shore A 90
s (bevestiging L51-8) (bevestiging L51-8) (bevestiging L51-8) (bevestiging L51-8) van het loopvlak
< 97,87% 98,09% 77,79% 79,89%
(] (bevestiging L51-10) (bevestiging L51-10) (bevestiging L51-10) (bevestiging L51-10) Materiaal Biobased Biobased
g van de wielkern polyamide polyurethaan
o 3
®3 72,29% 74,25% Temperatuurbereik -10°C / +40°C -10°C / +40°C
€3 - (bevestiging L51-8) (bevestiging L51-8)
© 2| Wiel @65 mm - - § .
OF 72,19% 74,16% Breedt 11 11
ge (bevestiging L51-10) (bevestiging L51-10) reedate mm mm

In behandeling In behandeling

Soort lager

40 kg 40 kg

50 kg (moet nog
getest worden)

50 kg (moet nog

getest worden) Glijlager voor korte

afstanden.

Max. belasting

De maximale belasting is afhankelijk van de behuizing en het wiel.
De wielen zijn getest en voldoen aan de vereisten van EN 12528.
Wanneer u vier zwenkwielen gebruikt, bepaalt u als volgt de
benodigde maximum belasting: de som van het gewicht van uw
toepassing plus de extra belasting gedeeld door 3 zwenkwielen.

Standaardkleuren:

@ raLoo11 () RAL9003

@ raL7001 RAL 9002

pms 116C @) PMS 186C

@ rvis37sc @ Pms 2935C

Passende kleuren

De kleur van het massieve
materiaal kan worden aange-
past aan het product. Neem
contact met ons op als u een
bepaalde kleur wenst.

Co i

Gewicht van de toepassing + belasting Max. belasting
3 ~ van 1 zwenkwiel

29



Bevestigingsversie: insteekbare plaatbevestiging

Voor zwenkwielen met een blind gat zijn er verschillende
insteekbare plaatbevestigingen verkrijgbaar.

Q—' Plate fitting
. Veilige bevestiging

met vier schroeven.

Blind gat e
Snellere montage
dankzij eenvoudig
insteekbare
bevestigingen.

Technische gegevens en beschikbaarheid

= > <> g
l I l
- - a
Soort bevestiging Blind gat Blind gat Stift met Stift met Stift met plaat Stift met plaat Stift met plaat Stift met plaat Stift met plaat
U-vormige plaat L-vormige plaat
Artikel- L51-10 L51-8 P10-40 P11 P41 P41 P41 P40 P41
beschrijving
Grootte - - 40 x 15 mm 40x 16 30x 30 mm 38 x38 mm 42 x 42 mm 60 x 60 mm 65 x 65 mm
van de plaat 40 x 16 mm 40x 17
40 x 17 mm 40x 19
40 x 18 mm 40x 22
40 x 20 mm 40 x 25
40 x 22 mm
40 x 25 mm
Middelpunten - - - - 20 x 20 mm 27 x 27 mm 32x32 mm 48/38 x 48/38 47/42 x 47/42
gat plaat mm mm
Plaatgat @ - - 4 mm 4 mm 4,4 mm 51 mm 51 mm 6,3 mm 6,3 mm
o1
£ | Blindgat® 10 mm 8 mm - - - - - - -
=
§ Compatibel met - - 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm
[ blind gat @ 10 mm 10 mm
=1
U‘” 57 mm 57 mm 65 mm 65 mm 68 mm 68 mm 68 mm 68 mm 66,5 mm
i
o
o
i =
2
g Wiel @ 65 mm 67 mm 67 mm 75 mm 75 mm 78 mm 78 mm 78 mm 78 mm 76,5 mm
=

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment. Neem hiervoor contact met ons op.



Bevestigingsversie: insteekbare bevestigingen met draadstift Bevestigingsversie: uitbreidende bevestigingen voor buizen

Dankzij de verstelbare expanders kunnen de wielen flexibel worden gemonteerd in buizen met
verschillende diameters. Dit kan worden gebruikt voor zwenkwielen met een blind gat met een
wieldiameter @ 10 mm.

Voor zwenkwielen met een blindgatbevestiging zijn er verschillende
insteekbare stiftbevestigingen met schroefdraad verkrijgbaar.

Uitbreidende bevestiging
Aanpasbaar aan verschillende
buisdiameters. Verkrijgbaar

Draadstift e TAP zonder moer

32

Massieve bevestiging
door inschroeven.

Blind gat Voor een
Snellere montage gemakkelijk Snellefe montagg
dankzij eenvoudig en snelle Qank2|J eenvoudig
insteekbare montage mstee@gre
bevestigingen. Voor een bevestigingen.
gemakkelijke
en snelle
montage.

Technische gegevens en beschikbaarheid

1

Verbeterde uitstraling door

ot

- I
! iy

een kleinere afstand tussen - buizen
het wiel en de toepassing { |
door de moer te verwijderen. LU

Blindgat ©

voor ronde en vierkante

w &
» , _ _ . _ 4 , Technische gegevens en beschikbaarheid
Soort bevestiging Blind gat Blind gat Draadstift Draadstift Draadstift Draadstift Tap voorzien van : :
schroefdraad
met gleuf voor
torx bevestiging _ -
AR |
Artikelbeschrijving L51-10 L51-8 S10 S70 S70 S70 S73 ‘ -

. Soort bevestiging Blind gat Expander, Expander,
Afmetingen - - 7 x25 mm M6 x 12 mm M8 x 15 mm M10 x 78 mm M8 x 12 mm rond vierkant
draadstift M6 x 25 mm M10 x 10 mm

M8 x 10 M10 x 15
VS k12 M0 e Artikelbeschrijving L51-10 RO7 R47
M8 x 15 mm M10 x 35 mm
M8 x 25 mm M10 x 50 mm Afmetingen - @19-21,5mm 21,5-24 mm
M8 x 34 mm expander @ 21,5-24 mm 24 -27 mm
M10 x 10 mm @ 24 -27 mm 27 -30 mm
M10 x 15 mm @27 -30 mm 32-35mm
M10 x 25 mm @ 31-35mm 36-40 mm
oo -11]
c . c
S | Blindgat® 10 mm 8 mm - - = = - 'S | Boutgat@ 10mm : )
< <
@ | Compatibel met - - 8 mm 8 mm 10 mm 10 mm 10 mm @ | Compatibel - 10 mm 10 mm
] . (] ;
@ blind gat @ [ met blind gat @
@, G,
w¢ 57 mm 57 mm 65 mm 63 mm 63 mm 66 mm 66 mm ({¢ 57 mm - -
o o
o o
o o
= =
9 2
g Wiel @ 65 mm 67 mm 67 mm 75 mm 73 mm 73 mm 76 mm 76 mm i) Wiel @ 65 mm 67 mm - -
)
[ [

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment. Neem hiervoor contact met ons op.

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment.
Neem hiervoor contact met ons op.
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Bevestigingsversie: insteekbare stiftbevestigingen

Voor alle zwenkwielen met een blindgatbevestiging zijn er verschillende insteekbevestigingen

verkrijgbaar voor een snellere montage. Deze bevestigingen kunnen efficiént en makkelijk

worden geplaatst.

» Stift met groeven
Ideaal voor montage in
hout. De stift is gemaakt
van massief metaal.

=

o

@
|

Blind gat
Snellere montage
dankzij eenvoudig
insteekbare
bevestigingen.

Technische gegevens en beschikbaarheid

Blind gat

Stift met
groeven

Artikelbeschrijving L51-10 L51-8 R10

Soort bevestiging Blind gat

Afmetingen stift - - 8 x 10 mm
(@ x lengte) 8x 20 mm
8 x 28 mm
3
S | Blindgat® 10 mm 8 mm -
<
§ Compatibel met - - 8 mm
@ blind gat @
@.
w* 57 mm 57 mm 60 mm
o
o
<]
=
2
il Wiel @ 65 mm 67 mm 67 mm 70 mm
)
[

Artikelen met het teken -’ zijn niet verkrijgbaar in ons standaardassortiment. Neem hiervoor contact met ons op.
* Alleen kraagstift B10in 11 x 20 mm is ook verkrijgbaar voor blind gat @ 8 mm.

o Stift met klemring
Vrijwel geen afstand
tussen het wiel en de
toepassing. De stift is
vrijwel niet zichtbaar.

5

'-l

Stift met
klemring

&

B11

8x 33 mm

8 mm

57 mm

67 mm

5

'-l

Stift met
klemring

&

B11

10 x 33 mm

10 mm

57 mm

67 mm

|
I

Kraagstift

B20

7 x36 mm

8 mm

61 mm

71 mm

Stift met klemring

Veilige afstand tussen het
zwenkwiel en de toepassin

door de rand. Perfecte

bevestiging voor stoelen.

Geschikte stifthulzen
verkrijgbaar.

Kraagstift met
klemring

B10
10 x 20 mm

11 x 20 mm
11 x30 mm

8 mm*
10 mm

61,5 mm

71,5 mm

RN -
-

Kraagstift met
klemring

B10

9 x 24 mm

10 mm

61,5 mm

71,5 mm

Kraagstift met
synthetische
klemring

B40

11 x 20 mm

10 mm

61,5 mm

71,5 mm

Stift met synthetische
klemring
Geluiddempende
versie.

GELUID-
DEMPEND

Zie pagina 22 voor
geschikte stifthulzen.

Kraagstift

Voor gebruik met
hout. Geschikte
stifthulzen
verkrijgbaar voor
meer stabiliteit.
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ONZE ZWENKWIELEN

E-Drive
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Delta twin

Radiata

Linea clinic

Lumina

Scout

Levina

Stylea

Integral

Y

Aviana care

Integral twin
\
|
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Aviana

Mono

]

Anika

()

Compacta
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EXPERTISE
DIE INSPIREERT

NEEM CONTACT MET ONS OP

We zijn een wereldwijd bedrijf dat ondersteuning biedt op vijf continenten.

Dat betekent dat u in uw regio toegang hebt tot zeer toegankelijke ondersteun-

ing van een serviceafdeling die gelijke behandeling hoog in het vaandel heeft en
beschikt over diepgaande kennis. Bovendien kunnen onze ervaren oplossingsex-
perts u adviseren over de beste mobiliteitsoplossing voor uw behoeften. U vindt
uw lokale TENTE-contactpersoon op onze website: www.tente.com/locations

VERGROOT UW EFFICIENTIE

Met onze slimme mobiliteitsoplossingen helpen we u tijd, moeite, energie
en exploitatiekosten te besparen. Dat betekent dat u uw werkwijzen en
-omstandigheden kunt verbeteren, uw processen kunt optimaliseren en de
productiviteit, winstgevendheid en veiligheid in uw bedrijf kunt verhogen.
Vraag onze catalogus met oplossingen aan of lees op onze website hoe onze
klanten profiteren van onze oplossingen op maat: www.tente.com/solutions

BESTEED MINDER TIJD AAN ONTWIKKELING

U vindt technische tekeningen en productgegevensbladen op onze website:
www.tente.com/anika

MEER INFORMATIE

U kunt catalogi en brochures downloaden op onze website. Hier vindt u ook
veel nuttige informatie en klantverhalen: www.tente.com/download
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