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UCHYCENI

LEPSI MOBILITAV
PREMIOVE KVALITE

TENTE véri v chytré reSeni mobility, kterd znatelné zkvalitfiuje Zivoty lidi a jejich
pracovni prostfedi. TENTE feseni zvysuji produktivitu, zajistuji bezpec¢nost a odkryvaiji
nové obzory ve vécech designu a odolnosti stejné jako Setrnosti k Zivotnimu prostredi.
Predni vyrobci a firmy z rliznych priimyslovych odvétvi se spoléhaji na tyto faktory a
nasi vysokou kvalitu produkta.

Na nasledujicich strankach najdete technické informace o nasi produktové radé Alpha.
Také Vam predstavime hodnotu, kterou toto feseni mobility nabizi Vasi organizaci.
Funkce obsahuiji:

Ergonomickou privétivost

Kola s optimalizovanym valivym odporem pro snizeni zatizeni uzivatele.

Plynulost pouziti

LoZisko otocné hlavy s protiprachovym krouzkem pro nepretrzity a neprerusovany
pohyb.

Testovanou kvalitu

Testovano v nasi vlastni laboratofi kvili dodrzeni Evropskych standarda.
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VIDLICE

Mame dva rdzné typy vidlic: lisovana zinkovand a nerezova ocel.
Materialy jsou testovany v nasi vlastni laboratofi kvali dodrZeni
Evropskych standard(. Nezavadné materidly jsou pouzivany za
ucelem dodrzeni smérnice RoHS a regulace REACH Evropské Unie.
Neobsahuji polycyklické aromatické uhlovodiky nebo chrom (VI).

¢ Otocné kolo

Kolo a vidlice jsou volné v
pohybu do vsech smér(.
Vidlice mdZe byt dovybavena
smérovou brzdou.

Centralni brzda kola

Centralni brzda jednoho nebo
vice kol pouzitim ovladaci paky.
Brzda kola zamezi nechténému
pohybu.

Smérova brzda

Smérova brzda pro vylepsenou
stabilitu pfi pohybu okolo
prekazek stejné jako v pfimém
sméru na dlouhé vzdalenosti.

Centralni smérova brzda
Centralni aktivace smérové

brzdy jednoho nebo vice kol pfes
Sestihrannou tyc.

Totdlni brzda

TotalIni brzda pro soucastné
zabrzdéni kola a otoc¢né vidlice
pro bezpecné stani.

Centralni totalni brzda

Soucasna aktivace totalni brzdy
jednoho nebo vice kol pres
Sestihrannou tyc. Alternativné je
dostupna s integrovanou centralini
brzdou.

Totdlni brzda ve sméru jizdy
Pro snadny pfistup, pedal totalni
brzdy vidy ve sméru jizdy pfi
taZeni aplikace.

Pevné kolo

Kolo v pevné vidlici bez moznosti
nataceni, pouze pohyb dopredu
a dozadu. Toto umozni stabilnf
pohyb.

Pevné kolo s centralni brzdou
Pevné kol s centraini brzdou
kola, kterd je aktivovana pres
Sestihrannou ty¢. Tato mize
zabrzdit jedno nebo vice kol.

Pevné kolo s centralnim
zabrzdénim kola

Toto kolo je automaticky
zabrzdéno brzdou kola, ktera je
aktivovana pres paku uZivatelem.
Nechtény pohyb je efektivné
zamezen.

Automatické smérové jisténi
180° nebo 360°

Tato vidlice je vybavena pruzinou
pro automatické vyrovnani.
Kdykoli je kolo zdvizeno, kolo se
automaticky vyrovnd ve sméru
jizdy.

Automatické smérové jisténi
180° nebo 360° a totalni brzda
Dodatec¢né k automatickému
vyrovnani sméru je kolo vybaveno
funkci totaIni brzdy pro bezpecné
stani.

Kombinace totalni a
smérové brzdy

Smeérova brzda mlze byt
namontovana na vsechny
otoc¢na kola nebo kola s
totalni brzdou ve sméru jizdy.
Dostupné na vyzadani.

Automatické vyrovnani

Tato vidlice je vybavena pruZinou
pro automatické vyrovnani. Je
také perfektni pro automaticky
navadéné voziky. Kdykoli je kolo
zdvizeno, automaticky se vyrovna
ve sméru jizdy.



VIDLICE Z LISOVANE OCELI

Vidlice z lisované oceli jsou pozinkovany. Dvojité kulickové loZisko v
otocné hlavé umozniuje plynulé otdceni. Kola Alpha jsou vyrobena s
touto vidlici z lisované oceli poskytujici flexibilitu a vysokou nosnost.

Moznost smérové brzdy Typ loziska
Smérova brzda mlze byt pridana
na vSechny oto¢na kola nebo kola
s totalni brzdou ve sméru jizdy s

plotnou P63. Dostupné na zadost.

Toto zlepSuje bezpeénost provozu a soucasné zvysuje miru Vasi
produktivity.

Dvojité kuli¢kové loZisko pro
lepsi manévrovatelnost

Technicka data a dostupnost

e - - = - -
1 4 .
Typ vidlice Otocné kolo Otocné kolo Otocné kolo Otocné kolo Otocné kolo Otocné kolo Otocné kolo Otocné kolo Pevné kolo Pevné kolo s Pevné kolo s Otocné kolo s auto- Otocné kolo s auto-
s centralni se smérovou s centralni s totalni s centralni s centralni s totalni centralni brz- automatick- matickym smérovym matickym smérovym
brzdou kola brzdou smeérovou brzdou totalni brz- brzdou smeérovou dou kola ou brzdou vyrovnanim 180° nebo vyrovnanim 180° nebo
brzdou dou brzdou kola 360° 360°a totdlni brzdou
Oznaceni produktu 3470 3479 3471 3471 3477 3476 3476 3472 3478 3499 349D 347S 3478
Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel Lisovana ocel
Lozisko otocné Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité Dvojité - - - Dvojité kulickové lozisko Dvojité kulickové lozisko
hlavy kulickové kulickové kulickové kulickové kulickové kulickové kulickové kulickové
loZisko loZisko loZisko loZisko loZisko loZisko loZisko loZisko
Automatické - - - - - - - - - - - 180° 360° 180° 360°
smérové vyrovnani
Omyvatelnost - - - - - - - - - - - - - - -
Kolo @ 080 mm 160 mm 160 mm 246 mm = 246 mm - = - [ ) = - 160 mm 160 mm 246 mm 246 mm
Kolo @ 100 mm 180 mm 180 mm 246 mm 180 mm 246 mm - - - [ ) - - 180 mm 180 mm 246 mm 246 mm
Kolo @ 108 mm 186 mm - - - - - - - ( ] - - - - - -
g Kolo @ 125 mm 205 mm 205 mm 246 mm 205 mm 246 mm 235 mm - - [ ) - - 205 mm 205 mm 246 mm 246 mm
2
T
= Kolo @ 160 mm 270 mm = = = 334 mm 270 mm 270 mm 270 mm () ( ] ( } 270 mm = 334 mm =
c
v
8' Kolo @ 200 mm 310 mm = = = 334 mm 310 mm 310 mm 310 mm [ ) [ ] ( ] 310 mm - 334 mm -

Produkty s touto znackou "-" nejsou dostupné v nasem standardnim rozsahu. Prosim kontaktujte nas. Produkty s touto znackou "@" jsou dostupné.



VIDLICE Z NEREZOVE OCELI

Kolo vyrobené z nerezové oceli ma velmi vysokou odolnost vici 3 o 3
Moznost smérové brzdy Typ loziska

Smérova brzda mlze byt pridana
na vsechny otoc¢né kola. Dostupna
na zadost.

venkovnim Zivlim jako voda, vlhkost, rizné kyseliny, tuky a silné
Cistici prostredky. Diky korozni odolnosti maji tyto kola dlouhou
zivotnost a miZou byt pouzivany v rozsahlé skale teplot. Tato kola

Dvojité kuli¢kové loZisko pro

jsou omyvatelnd, coZ je nutnost v primyslovych odvétvich, kde je SN
lepsi manévrovatelnost.

hygiena nejvyssi prioritou.

Technicka data a dostupnost

- - - E
Typ vidlice Otocné kolo Otocné kolo se Otocné kolo s totalni Otocné kolo s cen- Pevné kolo Pevné kolo s cen- Pevné kolo s Otocné kolo s auto- Otocné kolo s auto-
smeérovou brzdou, brzdou tralni totdIni brzdou traIni brzdou kola automatickou brzdou matickym smérovym matickym smérovym
dovybaveno kola vyrovnanim 180° nebo vyrovnanim 180° nebo
360° 360° a totalni brzdou

Oznaceni produktu 8470 8471 8477 8476 8478 8499 849D 847S 8478
m Nerezovd ocel Nerezova ocel Nerezovd ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezova ocel Nerezovd ocel

LozZisko otocné hlavy Dvojité kulickové Dvojité kulickové Dvojité kulickoveé Dvojité kulickové - - - Dvojité kulickové lozisko Dvojité kulickové lozZisko
loZisko loZisko loZisko loZisko

Automa’tif:ké smérové = - = = = - = 180° 360° 180° 360°
vyrovnani
Omyvatelnost* o o o o o [ { o [ ) ® [ )
Kolo @ 080 mm 160 mm = 246 mm = ( J = = 160 mm 160 mm 246 mm 246 mm
Kolo @ 100 mm 180 mm = 246 mm = ( } = = 180 mm 180 mm 246 mm 246 mm
Kolo @ 108 mm 186 mm - - - ) . . . . i _

3 Kolo @ 125 mm 205 mm 246 mm 246 mm = ( } = = 205 mm 205 mm 246 mm 246 mm

=

:§ Kolo @ 160 mm 270 mm 270 mm 334 mm 270 mm () o () 270 mm = 334 mm =

§' Kolo @ 200 mm 310 mm 310 mm 334 mm 310 mm ( J [ J o 310 mm = 334 mm -

Produkty s touto znackou "-" nejsou dostupné v nasem standardnim rozsahu. Prosim kontaktujte nas. Produkty s touto znackou "@" jsou dostupné.
*Omyvatelné verze s kovovymi komponenty vyrobenymi z nerezové ocele.
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KOLA

Charakteristiky kola zalezi na pouzitém loZisku a materialu. Tato kola
jsou dostupna v rtiznych tvrdostech. MzZeme garantovat maximalni
manévrovatelnost a tichy chod s rozmanitosti béhoun.

Tyto materialy jsou testovany v nasi vlastni laboratofi pro zajisténi
Evropskych standard(. Nezavadné materidly jsou pouzivany z ucelu
dodrZeni RoHS a REACH regulaci.

————— o Duratech
Stabilni a neznicitelné, vyrobeno z poly-
amidu a termosetového plastu s odéru
odolnym bé&hounem.

Basetech

Odolné a omyvatelné lehké polypro-
pylenové kolo. Nizkd udrzba kola a
chemicka odolnost

Maxtech

Perfektni pro funkéni design vyrobeno
z vstfikovaného tvarovaného
polyuretanu.

— o Novatech

Vysoce odolna klasika s litym
polyuretanovym béhounem. Tvrdost
béhounu a tvar jsou pfizpdsobitelné.
PouZijte oblé béhouny pro
manévrovatelnost a ploché béhouny
pro lepsi trakci.

Puretech

Robustni standardni gumovy béhoun
pro vsestranné pouZiti. Ochrana diky
vibrace tlumicimu télu.

Supratech

Plynule pohyblivy, vSestranny s
termoplastickym gumovym béhounem.
Excelentni manévrovatelnost diky vysoce
vykonnému materidlu.

— = Elastech

HIuk tlumici elastan a silikonova guma
pro vlastnosti ovladani.

15



Technicka data a dostupnost

EPLOTNE
ODOLNE

Nazev produkut Duratech Duratech Duratech Basetech Maxtech
silent heat
Oznaceni produktu U0O, UOR, UOP, HUR, UOT BOG POO, POR, POJ, PQR UAC, UAD, UAR, UAP,
UOC, UOD, XOR, XOP XSP, XSX, XSC
Material béhounu Polyamide Polyamide Heat resisting Polypropylene Polyurethane

synthetic material

Tvrdost b&hounu Shore D 75 Shore D 75 Shore D 85 Shore D 65 Shore D 40 Typy loZisek

Materal stredu kola Polyamide Polyamide Heat resisting Polypropylene Polyurethane
synthetic material

Teplotni rozsah -40°C/+80°C HUR -20°C/+60°C -40°C/+280°C -20°C/+60°C -40°C/+80°C
UOT-40°C/+80°C

Kluzné lozisko

34-50 mm 36-40 mm 35 mm 34-40 mm 32-50 mm
Antistatické = = - - =
Elektricky vodivé o - = - (]
(104 OHM) XOR, XOP XSP, XSX, XSC
Omyvatelnost* e = - - ® Jehlové lozisko
uocC, Uob XSC, UAD
Kluzné loZisko o - o o =
self-lubricating
Jehlové loZisko o o = o ([
S HUR
k)
'S Presné kulickové
= Pfesné kuli¢kové o () - (] ([ lozisko
£ | lozisko uoT

180 - 200 kg - 100 kg 125 kg 100 - 150 kg Kapacita nosnosti
Kapacita nosnosti zélezi na vidlici a kolu. Toto bylo
200 - 250 kg 160 - 250 kg 125 kg 160 kg 150 kg testovano a splfiuje poZadavky dané EN 12532 v
rychlosti 4 km/h. Pfi pouZziti 4 kol, mGzete vypocitat
250 - 350 kg** 200 - 250 kg - 200 kg 200 - 300 kg** nutnou nosnost nasledovné: Soucet vahy Vasi
aplikace plus pridand vaha délena 3 koly.
350 - 500 kg*** - - - 350 - 500 kg*** ) o , ,
Vaha Vasi aplikace + nosnost ~ Kapacita nosnosti
350 - 500 kg*** - - - 350 - 500 kg*** . jednoho kola

Produkty s touto znackou"-" nejsou dostupné v nasem standardnim rozsahu. Prosim kontaktujte nés. Produkty s touto znac¢kou "@" jsou dostupné.
Zminéna kapacita nosnosti plati pouze pro kola fady Alpha. Zminéna kapacita nosnosti kola bez vidlice se mdze lisit.

* Omyvatelna kola s loZisky vyrobenymi s nerezové ocele.

** 300 - 350 kg kapacita nosnosti s plotnou P63.

*** 500 kg kapacita nosnosti s vidlici 8470.

3

Kapacita nosnosti

17



Technicka data a dostupnost

EPLOTNE
ODOLNE

Nézev produktu Novatech Novatech Puretech Supratech Supratech Elastech Elastech Elastech
soft plus heat plus
Oznaceni produktu ITP ITP soft DIR, DVR, PVO, PVR, PJO, PIR, PJP, XSP, PJP UER, UEP, UFR, UFP, IDC, IDG IEP, IFP, ILP, IYP
PIO, PIR XSC UFD, UFC, UFX
Material béhounu Polyuretan, lity Polyuretan, lity Guma Termoplastickd guma Elasticka guma Elasticka guma T_e_plotné pdolné Elasticka guma Typ loziska
silikonova guma
Tvrdost béhounu A 92 A 80 A 85 A 87 A 65 A 64 A75 A 64
Material stredu kola Hlinik Hlinik Polypropylene Polypropylene Polypropylene Polyamide Hlinik Hlinik /
Teplotni rozsah -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+60°C -20°C/+80°C -30°C/+250°C -20°C/+80°C
Kluzné lozisko
30-50 mm 50 mm 35-60 mm 32-40 mm 35-45mm 34-46 mm 35 mm 40 -55 mm
Antistatické ([ ] () - - - = - o
ILP
Elektricky vodivé - - 5 () - - - ([
(104 OHM) XSP IYp .
Jehlové loZisko
Omyvatelnost* = - - ® - ) ; .
XSC UFD, UFC
Kluzné ulozeni - - [ ) () - - () -
samomazné
© , e
= Jehlové lozisko = = () ([ J - o : E Presné kulickové
>¢_'; loZisko
a | Presné kuli¢kové ) () - ([ ) ([ () ([ J (
& | lozisko
‘ Kolo @ 080 mm - - 70 kg - - - - -
Kolo @ 100 mm 250 kg = 75 kg 80 - 100 kg 110 kg 160 kg 80 kg =
s
"
o
§ Kolo @ 125 mm 250 - 350 kg** 350 kg** 100 kg 100 kg 180 kg 250 kg - 300 kg
c
% Kolo @ 160 mm 350 kg 350 kg 135 kg 160 kg 200 kg 300 kg - 350 kg Kapacita nosnosti
i Kapacita nosnosti zéleZi na vidlici a kolu.
S Kolo @ 200 mm 350 kg 350 kg 205 kg 160 kg 250 kg 400 kg - 350 kg Toto bylo testovano a splfiuje pozadavky

Produkty s touto znackou"-
Zminéna kapacita nosnosti je pouze platna pro kola fady Alpha. Kapacita nosnosti kola bez vidlice se mGze lisit.
* Omyvatelné verze s loZiskem vyrobenym z nerezové ocele.

nejsou dostupné v nasem standardnim rozsahu. Prosim kontaktujte nas. Produkty s touto znackou "@" jsou dostupné.

dané EN 12532 v rychlosti 4 km/h. Pfi
pouZiti 4 kol, mdZete vypocitat nutnou
nosnost nasledovné: Soucet vahy Vasi

aplikace plus pfidana vaha délend 3 koly.

** 350 kg kapacita nosnosti s plotnou P63.
** 350 kg load capacity with P63 fitting.

Vaha Vasi aplikace + nosnost _ Kapacita nosnosti
3 jednoho kola
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Celkova vyska

UCHYCENi PLOTNOU

Bezpecné uchyceni ¢tyfmi Srouby. Toto kolo je namontovdno Srouby

a maticemi na plochy povrch aplikace.

il 3 == Plotna

Typ uchyceni

Oznaceni produktu
Velikost plotny

Centrovani dér plotny

Primér diry plotny @

Kolo @ 080 mm
Kolo @ 100 mm
Kolo @ 108 mm
Kolo @ 125 mm
Kolo @ 160 mm

Kolo @ 200 mm

Technicka data a dostupnost

" - =

Otocnad plotna

P62
105 x 80 mm
80/77 x 60 mm
9 mm
108 mm
128 mm
132 mm

155 mm

w

Pevnd plotna

P62
103 x 85 mm
80/77 x 60 mm
9 mm
108 mm
128 mm
132 mm

155 mm

Produkty s touto znackou "-" nejsou dostupné v nasem standardnim rozsahu. Prosim kontaktujte nas.

A

Otocna plotna

P63
137 x 105 mm
105 x 80/75 mm

11 mm
128 mm
161 mm

200 mm

240 mm

Pevnd plotna

P63
137 x 115 mm
105 x 80/75 mm

11 mm
125 mm
161 mm

200 mm

240 mm

Plotna s integrovanou
centrdini totalnf
brzdou

P67
137 x 105 mm
105 x 80/75 mm

11 mm

200 mm

240 mm

Plotna s integrovanou
centrédlni brzdou kola

P69
137 x 105 mm
105 x 80/75 mm

11 mm

200 mm

240 mm

Plotna s integrovanou

centralni totaln{
brzdou

P70
105 x 80 mm
80/77 x 60 mm

9 mm

128 mm

155 mm

Plotna s integrovanou centralni
brzdou

Pedal brzdy je jiz namontovan

k montazni plotné. Protoze je
oto¢ny mechanismus oddélen
od montazni plotny, pedal brzdy
je vidy ve stejné pozici a snadné
pristupny.

23



24

Celkova vyska

UCHYCENI SROUBEM

Otvor pro Sroub nabizi moznost pfipevnéni kola k aplikaci standard-

nim Sroubem M10 nebo M12. Mohou byt pouzity Srouby jakykoliv
délek.

< — e Otvor pro Sroub
- Pro Srouby jakykoliv délek

Technicka data dostupnost

Te Te

Typ uchyceni Otvor pro Sroub Otvor pro Sroub

UCHYCENI ROZTAZNOU VLOZKOU

Pro snadnou montdaz do trubek, nabizime vhodné roztazné uchyceni pro otvor pro
Sroub priméru 11 mm. Tyto ptizpUsobivé roztazné vlozky umoznuji flexibilni instalaci
do trubek riznych velikosti.

———=o Roztazna vlozka
PrizpUsobiva do trubek
raznych velikosti. Dostupné

111 ' pro kruhové i Ctvercové
trubky.

Otvor pro Sroub &———

Pro Srouby jakykoliv

délek

Technicka data a dostupnost

T 1)

Typ uchyceni Roztazna vlozka, Roztazna vlozka,
@ kruhova Ctvercova
Oznaceni produktu RO7 R47

Oznaceni produktu P30 P30

13 mm
108 mm 108 mm
128 rom 128
155 mm 155 mm
195 mm 195 mm
235 mm 235 mm

v

Celkova vyska

Kolo @ 160 mm

Kolo @ 200 mm

Produkty s touto znackou "-"

Rozméry roztainé @19-21,5mm @21,5-24 mm

vlozky @ 21,5-24 mm @ 24 -27 mm
@ 24 -27 mm @27 -30mm
@ 27-30 mm @32-35mm
@31-35mm @ 36-40 mm

Kolo @ 80 mm o o

Kolo @ 100 mm ( J o

Kolo @ 125 mm [ ) (]

nejsou dostupné v nasem standardnim rozsahu.
Prosim kontaktujte nas. Produkty s touto znackou "@" jsou dostupné.
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UCHYCENI PEVNYM CEPEM PRISLUSENSTVI

Tyto typy uchyceni jsou velmi rychlé k montazi. Mohou byt pfipevnény do Nabizime vSechny technické komponenty na systém centralni brzdy.
trubky napfiklad Sroubem nebo zavitovym kolikem.

———— @ Uchyceni pevhym ¢epem L|§ta proﬁlu \

Snadna montaz

Délka prizpusobeni 10 mm
pro pedal brzdy

.'—'_

Priklad namon-
tovanych komponenti
centralni brzdy

Technicka data a dostupnost

I Pedal pro 2
gl Ve s =
'@ o centralni ; ’>
brzdu &
Typ uchyceni Solid stem
@ Oznaceni produktu Pedal
Oznaceni produktu RO5
Kompatibilni s Lista profilu
Zavitovani pro M8
fixacni Sroub Material Ocel
Zavitovaci pozice 19 mm 70 x 94 mm
ze spodu

Pevny éep @ 28 mm
Délka pevného cepu 45 mm
Kolo @ 80 mm -
Kolo @ 100 mm -

Kolo @ 125 mm 158 mm

- v

Celkova vyska

Kolo @ 160 mm 195 mm

Kolo @ 200 mm 235 mm

|z
o | romitws
| Dékapeunéhotepu |
@ | roropsomm
 xolop100mm |
 xoloprsmm |
 xolopisomm |
| xolop200mm |

Produkty s touto znackou "-" nejsou dostupné v nasem standardnim rozsahu.

Prosim kontaktujte nas.
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ROZMANITOST SYSTEMU

Vsechny nase produkty maji své specifické vyhody. Zda je to
vysoky standard designu, specialni aplikace nebo vysoké nosnosti
— nase rfady dokdazou uspokojit Vase pozadavky a mohou byt
upraveny tak, aby se mohli kombinovat s jinymi modely.

Od spravnych rozmér( a technickych specifikaci po pozadované
konfigurace, nase produktové fady jsou schopny nabidnout idedlni
reSeni — cokoliv potrebujete. Zkontaktuje nds pro vice informaci
nebo navstivte nase webové stranky:

¢3 70-500 kg ¢3 300 - 600 kg
@) 80-200 mm @) 125-200 mm

™ - |
el ) | _'?A
AT ™ xS

¢3 300 - 800 kg ¢3 300 - 3.000 kg ¢3 360- 750 kg
@) 125-250 mm @) 80-300 mm @) 160 - 200 mm

¢3 600 - 750 kg
@ 125-200 mm

|
IL __-tlf.-'

¢3 900 - 11.000 kg
@) 100 - 500 mm

¢3 1.200- 1.500 kg
@ 80 mm

|(

¢3 150 - 200 kg
@) 125-150 mm

¢3 40- 100 kg
@) 50- 150 mm

¢3 60-100 kg
@ 100 - 125 mm

¢3 10-100 kg
@ 35-75mm

)4

pu—

¢3 150-350 kg
@) 160 - 200 mm

€3 125-150 kg
@ 125- 150 mm

¢3 50-100 kg
@ 50- 75 mm

¢3 60 - 100 kg
@ 75 - 150 mm

o>

—

€3 40-100 kg
@) 35-100 mm

i

¢3 100- 150 kg
@ 100 - 200 mm

—0-

3 100 kg
@ 75 mm

¢3 60-160 kg
@) 75 - 160 mm

¢3 40- 150 kg
@ 50-150 mm

&3 a0 kg
@ 50 mm

83 125-250 kg
@ 100 - 150 mm

O

@ 75 mm

¢3 30-70 kg
@ 50- 100 mm

¢3 40-50kg
@) 55-75mm

3 10-55kg
@ 14-50 mm
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ODBORNOST
KTERA NAS INSPIRUJE

KONTAKTUJTE NAS

Jsme globalni spolec¢nost, ktera plsobi na péti kontinentech. To znamena
podporu se sluzbami v mistnich podminkach spolu s hlubokymi znalostmi.
Dodatecné, nasi experti na feSeni Vam poradi ten nejlepsi koncept mobility
pro Vase potreby. Kliknéte zde, abyste nasli Vasi nejblizsi TENTE lokaci:
www.tente.com/locations

ZVYSTE SVOJI EFEKTIVITU

Nase inteligentni reSeni mobility VAm pomaha Setfit ¢as, snahu, energii, a
provozni vydaje. Toto Vdm umoziuje vylepsit Vase provozni metody a pra-
covni podminky, ¢imZ optimalizujete své procesy a zajiStujete vyssi produk-
tivitu, vydéle¢nost a bezpecnost. Dotazte se na nas katalog reseni nebo si
prectéte, jak nasi zakaznici profituji z feSeni Sitych na miru na nasi webové
strance: www.tente.com/solutions

USETRETE CAS STRAVENY VYVOJEM

Na nasi webové strance najdete technické vykresy, produktové technické
listy, 2D a 3D CAD soubory v rliznych formatech: www.tente.com/alpha

ZiSKEJTE VICE INFORMACI

Kromé nasi informativni webové stranky mizete snadno stahnout rizné
katalogy a broZury o feSeni mobility, zakaznickych referenci a mnohem vic:
www.tente.com/download
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