
SOLUÇÕES PARA COZINHAS
INDUSTRIAIS E LOGÍSTICA 
ALIMENTAR 
PROFISSIONAL, EFICIENTE 
E CONFIÁVEL
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É necessário utilizar rodas e rodízios de confiança, especialmente no setor 
alimentar e no de cozinhas industriais, que possam aguentar as exigências mais 
diversas e extremas: 

SERVIR OS 
MAIS ALTOS PADRÕES 

EM HARMONIA COM O AMBIENTE 

Desde um forno a 280°C a uma câmara frigo- 
rífica com uma temperatura de -20°C, desde 
um carrinho manual de transporte de tab-
uleiros a um carrinho de transporte de bens 
automatizado, desde limpeza manual a siste-
mas de limpeza de alta performance, desde 
uma cantina mais tradicional ao restaurante, 
com uma estrela Michelin, nos Campos Elísios, 
estas são algumas das aplicações e fatores 
que os fornecedores de mobilidade lidam 
diariamente. E todas estas tarefas exigem uma 
performance de topo em qualquer situação. 

O QUE OFERECEMOS 

A TENTE destaca-se pelas soluções e qualidade 
que garante disponibilidade operacional ex-
cecional nestas áreas em específico. E não só: 
Os nossos conceitos específicos de aplicação 
podem ajudar as cozinhas industriais e logísti-
ca alimentar e resolver debilidades específicas 
do mercado, tal como: travão central eficiente, 
redução de ruído, redução de peso e muito 
mais. 

Nas seguintes páginas encontrará mais informação sobre as nossas soluções de mobilidade para a indústria 
alimentar e de catering. Por favor sinta-se à vontade para nos contactar para mais detalhes Técnicos ou uma 
consulta pessoal. 
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  60 - 100 kg        103 - 194 mm        75 - 150 mm
Leveza sem precedentes, performance de topo para um manuseamento confortável – a 
Levina é especialmente adequada para uti lização em cozinhas industriais e distribuição de 
comida graças à uti lização de materiais elásti cos e de absorção de choque. 

Opções de montagem individuais
Existe uma variedade de combinações em 
vários tamanhos que permite uma instalação 
fácil e rápida. 

Lavável
Este rodízio é adequado para uti lização 
em canti nas e lavável segundo a norma 
DIN 18867-8.

Absorção de choque
Elevada resistência, 
materiais que absorvem 
o choque e um piso 
que não deixa marcas 
asseguram uma baixa 
vibração e um transporte 
de comida e pratos com 
pouco ruído. 

Experiência de 
manuseamento
Rodas cinzentas que não 
deixam marcas, com rolamento 
de esferas de precisão para 
uma resistência de rolamento 
extraordinário e uma 
experiência de manuseamento 
leve e agradável.

DESIGN E CONFORTO
COM LEVINA

Pode encontrar mais informação em www.tente.com/levina

vibração e um transporte 

Experiência de 
manuseamento
Rodas cinzentas que não 
deixam marcas, com rolamento 
de esferas de precisão para 
uma resistência de rolamento 
extraordinário e uma 
experiência de manuseamento 
leve e agradável.
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  40 - 100 kg        69 - 188 mm        50 - 150 mm

ROBUSTA E DE CONFIANÇA 
COM AGILA

O produto testado, Agila, é adequado para uma variedade de aplicações – feito de aço 
galvanizado ou aço inoxidável de alta qualidade V2A, este rodízio multi -talento pode lidar 
com inúmeras necessidades, incluindo altas temperaturas, mas é também popular nos 
carrinhos de serviço. É versáti l e permite o máximo de manobrabilidade, especialmente 
com um rodízio duplo. 

Opção de montagem individual
Uma variedade de fi xações em vários 
tamanhos para uma instalação rápida e fácil. 

Lavável
Este rodízio é adequado 
para uti lização em 
canti nas e lavável segundo 
a norma DIN 18867-8.

Multi -talento
Versáti l e fl exível para quase 
todas as aplicações no 
segmento da comida. 

Este rodízio é adequado 

canti nas e lavável segundo 
a norma DIN 18867-8.

Multi -talento
Versáti l e fl exível para quase 
todas as aplicações no 
segmento da comida. 
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  135 - 500 kg        108 - 245 mm        160 - 200 mm

EFICIÊNCIA E DURABILIDADE 
COM ALPHA

Com as suas gamas de soluções, o rodízio Alpha cumpre uma série de requisitos e, aci-
ma de tudo, cumpre com aspetos de segurança relevantes. Os nossos sistemas de travão 
central podem ajudar a reduzir o risco de acidentes e oti mizam processos. Os materiais 
de alta qualidade geram o máximo de conforto de condução e uma performance com 
pouca manutenção e de longa duração. 

Segurança
O nosso rodízio fi xo com função de segurança 
fornece um travão de emergência para situações 
perigosas e garante uma posição segura. 

Resistência a altas temperaturas
Adequado para uso em fornos com 
temperaturas até 280 °C

Anel selado no rolamento 
giratório 
O anel selado tem um 
efeito inibidor no rolamento 
giratório e assegura uma con-
dução suave mesmo quando 
não tem carga. Os lubrifi -
cantes duram mais e podem 
ser ajustados de forma mais 
fácil e serem limpos uti lizan-
do o mecanismo do casquilho 
de lubrifi cação. 

Lavável
Este rodízio é adequado para 
canti nas e é lavável Segundo a 
Norma DIN 18867-8.

Comboio de 
reboque
Adequado para comboios de reboque 
com velocidades até 4 km/h ou 6 km/h.

Pode encontrar mais informação em www.tente.com/alpha

perigosas e garante uma posição segura. 

Anel selado no rolamento 
giratório 
O anel selado tem um 
efeito inibidor no rolamento 
giratório e assegura uma con-
dução suave mesmo quando 
não tem carga. Os lubrifi -
cantes duram mais e podem 
ser ajustados de forma mais 
fácil e serem limpos uti lizan-
do o mecanismo do casquilho 
de lubrifi cação. 

Este rodízio é adequado para 
canti nas e é lavável Segundo a 

Adequado para comboios de reboque 
com velocidades até 4 km/h ou 6 km/h.
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  150 - 250 kg        202 - 245 mm        160 - 200 mm

RUMO AO SUCESSO 
COM SCOUT

O rodízio Scout é a solução perfeita para carros de transporte sem motorista graças ao de-
sign compacto. O alinhamento automáti co direcional assegura um processo tranquilo pois 
o rodízio encontra a posição correta sem interferir com o transporte.  

Comboio de reboque
Adequado para comboios de reboque 
com velocidades até 4 km/h ou 6 km/h.

Sem manutenção
O rolamento de esferas de 
precisão no rolamento giratório é 
lubrifi cado vitaliciamente. 

Lavável
Este rodízio é adequado 
para canti nas e é lavável 
segundo a Norma DIN 
18867-8..

Risco de acidentes 
reduzido
Design compacto para 
evitar colisões em 
passagens estreitas. 

Alinhamento Automáti co 
Quando o rodízio é levantado, 
fi ca alinhado automati camente 
na direção da viagem.

Travão ergonómico 
Travão da roda pode ser 
ati vado ou desati vado com o 
movimento do pé. 

Flexibilidade
Ao uti lizar um suporte para 
uma roda de diâmetro de 160 
e 200 mm.

Este rodízio é adequado 
para canti nas e é lavável 
segundo a Norma DIN 

Risco de acidentes 

Design compacto para 
evitar colisões em 
passagens estreitas. 

Alinhamento Automáti co 
Quando o rodízio é levantado, 
fi ca alinhado automati camente 
na direção da viagem.

Travão ergonómico 
Travão da roda pode ser 
ati vado ou desati vado com o 
movimento do pé. 

Flexibilidade
Ao uti lizar um suporte para 
uma roda de diâmetro de 160 
e 200 mm.
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TRABALHE DE FORMA MAIS 
EFICIENTE COM RODÍZIOS COM 
AUTO-ALINHAMENTO 
O bloqueio direcional automáti co com mola dos rodízios, é um valor adicional para um 
processo de trabalho efi ciente, especialmente no sistema de transporte sem condutor. 
Esta solução ajuda a melhorar a ergonomia e produti vidade noutras áreas de logísti ca 
pois os rodízios oscilam quando são levantados. 

Alpha Zeta Scout
  160 - 350 kg
  80 - 125 mm

  300 - 800 kg
  125 - 250 mm

  150 - 350 kg
  160 - 200 mm

Aumento de produti vidade 
O alinhamento automáti co 
elimina o ajustamento manual e 
poupa tempo.

Estabilidade oti mizada 
Estabilidade de condução mel-
horada através de rolamentos 
giratórios que oscilam  

Redução dos custos de 
manutenção 
O rolamento descontrolado é 
prevenido pelo alinhamento au-
tomáti co e o risco de prejuízos é 
reduzido. 

Comboio de 
reboque
Adequado para comboios 
de reboque com velocidades 
até 4 km/h ou 6 km/h.

A FUNÇÃO DE AUTO-ALINHAMENTO ESTÁ TAMBÉM DISPONÍVEL NOS SEGUINTES PRODUTOS:

Estabilidade oti mizada 
Estabilidade de condução mel-
horada através de rolamentos 
giratórios que oscilam  

Redução dos custos de 
manutenção 
O rolamento descontrolado é 
prevenido pelo alinhamento au-
tomáti co e o risco de prejuízos é 
reduzido. 

Adequado para comboios 
de reboque com velocidades 
até 4 km/h ou 6 km/h.
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Marca
Personalizável pode incluir 
logoti pos. 

Pedal do pé ergonómico 
Opção: “Kick pedal” para uma 
operação fácil e rápida com 
qualquer ti po de calçado. Manobrabilidade 

A ação diferencial do rodízio 
duplo permite o máximo de 
manobrabilidade mesmo nos 
espaços mais pequenos.

Produti vidade
Aumento de produti vidade, 
fácil identi fi cação visual dos 
produtos para uma fácil 
distribuição. 

Posição segura
Design de torção para uma 
posição segura. 

  40 - 200 kg        50 - 175 mm        50 - 150 mm
Com o rodízio Linea, o design e a funcionalidade andam de mãos dadas. Como rodízio du-
plo, é a escolha perfeita para aplicações mais pesadas. As opções do piso de alta qualidade 
garantem característi cas excelentes de manuseamento com o mínimo de abrasão. Podem-
os implementar soluções individuais para os seus requisitos de design. 

DESIGN PARA REQUISITOS 
ELEVADOS COM LINEA

Marca
Personalizável pode incluir 
logoti pos. 

Pedal do pé ergonómico 
Opção: “Kick pedal” para uma 
operação fácil e rápida com 
qualquer ti po de calçado. Manobrabilidade 

A ação diferencial do rodízio 
duplo permite o máximo de 
manobrabilidade mesmo nos 
espaços mais pequenos.

Produti vidade
Aumento de produti vidade, 
fácil identi fi cação visual dos 
produtos para uma fácil 
distribuição. 

"A Linea personalizada mistura-se perfeitamente 
com o nosso conceito de design."
Kilian Schindler, Designer de Tolix Steel Design SAS

Leia mais sobre o testemunho do cliente:
www.tente.com/tolix
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INÚMERAS APLICAÇÕES  
COM SUPRATECH WHEELS
Multi -talento com piso de borracha termoplásti ca. 

Desempenho excelente
A roda Supratech assegura uma mobilidade extraor-
dinária graças ao seu material de alta performance. 
Pode ser assim usada em qualquer área. 

Design de pouca 
manutenção
A roda Supratech com anti -fi os as-
segura um movimento sem proble-
mas com um mínimo de esforço de 
limpeza. 

Não deixa marcas 
Sem descoloração após longos períodos de 
exposição. Adequado para pisos de madeira 
não tratada e de pedra natural. 

Movimento sem marcas
Protege pisos sensíveis. 

Movimento 
silencioso
Redução de ruído signifi cati va. 

Lavagem permanente  
Adequado para uso em cozinhas 
industriais e lavável segundo a 
Norma DIN 18867-8.

Flexibilidade de cores 
Liberdade criati va e de marcas.

Conduti vidade 100 % testada

Desempenho excelente
A roda Supratech assegura uma mobilidade extraor-
dinária graças ao seu material de alta performance. 
Pode ser assim usada em qualquer área. 

Design de pouca 
manutenção
A roda Supratech com anti -fi os as-
segura um movimento sem proble-
mas com um mínimo de esforço de 
limpeza. 

Não deixa marcas 
Sem descoloração após longos períodos de 
exposição. Adequado para pisos de madeira 
não tratada e de pedra natural. 

Movimento 
silencioso
Redução de ruído signifi cati va. 

Lavagem permanente  
Adequado para uso em cozinhas 
industriais e lavável segundo a 
Norma DIN 18867-8.

Flexibilidade de cores 
Liberdade criati va e de marcas.
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TRABALHO SILENCIOSO 
COM ELASTECH WHEELS

Transporte com pouca vibração
Protege o transporte de bens.

Rolamento silencioso 
Redução signifi cati va de ruído. 

Performance excelente
Manobrabilidade e mobilidade excelentes 
devido ao alto desempenho do material.

Movimento sem marcas
Protege pisos delicados.

Conduti vidade 100% testada

Lavagem permanente 
Adequado para canti nas e 
lavável segundo a Norma DIN 
18867-8.

Design com pouca
manutenção 
Bloqueio reduzido devido á 
placa anti -fi os. 

Manuseamento confortável 
Fácil de navegar à volta de 
obstáculos. 

Resistência ao calor 
Adequado para fornos 
com temperaturas 
até 280 °C.

Melhor desempenho com materiais de elásti cos de alta qualidade. A borracha 
natural protege os solos e assegura níveis com baixa vibração. 

Transporte com pouca vibração
Protege o transporte de bens.

Rolamento silencioso 
Redução signifi cati va de ruído. 

Movimento sem marcas
Protege pisos delicados.

Conduti vidade 100% testada

Lavagem permanente 
Adequado para canti nas e 
lavável segundo a Norma DIN 
18867-8.

Design com pouca
manutenção 
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Piso resistente à abrasão 
Menos desgaste.

Boa resistência ao frio
Parti cularmente durável.

Transporte com pouca vibração
Proteção dos bens transportados

Estabilidade de alta pressão 
Não se deformam para um 
desempenho melhorado.

Condução silenciosa
Redução de ruído signifi cati vo.

Manobrabilidade ideal
Desempenho suave e giratório.

Resistência ao calor 
Adequado para fornos com 
temperaturas até 280 °C.

Diretriz precisa 
Flange para trilhos. 

MENOS DESGASTE
COM DURATECH WHEELS
As nossas rodas robustas Duratech são estáveis e duráveis e adequado para 
uma grande variedade de aplicações. 

“Confi amos na experiência da TENTE por mais de 
30 anos.”
Norbert Götz, Diretor de Compras de  GEBHARDT

Leia mais sobre o testemunho do cliente:
www.tente.com/gebhardt

Piso resistente à abrasão 
Menos desgaste.

Boa resistência ao frio
Parti cularmente durável.

Transporte com pouca vibração
Proteção dos bens transportados

Condução silenciosa
Redução de ruído signifi cati vo.

Manobrabilidade ideal
Desempenho suave e giratório.

Resistência ao calor 
Adequado para fornos com 
temperaturas até 280 °C.

Diretriz precisa 
Flange para trilhos. 

“Confi amos na experiência da TENTE por mais de 
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POUPE TEMPO E
MELHORE A SEGURANÇA
Uti lizando um sistema central com uma alavanca, as rodas podem ser travadas em 
simultâneo. Isto aumenta a produti vidade e protege os bens transportados. 

Alpha
  200 - 400 kg
  160 - 200 mm

Ergonomia
A posição fi xa do pedal do pé não 
é afetada pelo alinhamento do 
rodízio.

Montagem fl exível
Conexão dos rodízios através de 
uma barra hexagonal. 

Fácil modifi cação 
e troca
Compatí vel com rodízios, giratóri-
os, fi xos e com travão da mesma 
altura total. 

TRAVÃO CENTRAL POSSÍVEL PARA AS SEGUINTES FAMÍLIA DE PRODUTOS:

Posição segura
Rodízios com travão central 
no eixo central garantem uma 
posição segura. 

Placa de fi xação de 
travão central

Montagem fl exível
Conexão dos rodízios através de 
uma barra hexagonal. 

Posição segura
Rodízios com travão central 
no eixo central garantem uma 
posição segura. 
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  100 kg        102 - 105 mm        75 mm

COMODIDADE E EFICIÊNCIA 
COM AVIANA

A construção extremamente leve do rodízio Aviana permite propriedades excelentes de 
desempenho e fácil manobrabilidade, especialmente em corredores estreitos para 
aplicações de catering em aviões ou comboios. 

Manobrabilidade
O efeito diferencial do rodízio duplo permite 
o máximo de manobrabilidade mesmo nos 
espaços mais pequenos. 

Efi ciência e segurança
O sistema de travão cen-
tralizado aplicado a mais 
que um rodízio, aumenta 
a efi ciência do trabalho e 
evita que o equipamento 
deslize. 

Leve e forte
A construção de redução de 
peso é extremamente forte e 
tem uma grande capacidade 
de carga com uma altura total 
baixa. 

Pouca manutenção
Os materiais de baixa ma-
nutenção reduzem a inati vi-
dade e não são afetados por 
muitos agentes de limpeza. 

Pode encontrar mais informação em www.tente.com/aviana

"A TENTE fez todo o possível para reduzirmos a 
questão do peso."
Joachim Fröschle, Diretor de Engenharia na SPIRIANT GmbH, 

Membro do Grupo LSG 

Leia mais sobre o testemunho do cliente:
www.tente.com/spiriant

espaços mais pequenos. 

Efi ciência e segurança
O sistema de travão cen-
tralizado aplicado a mais 
que um rodízio, aumenta 
a efi ciência do trabalho e 
evita que o equipamento 

Leve e forte
A construção de redução de 
peso é extremamente forte e 
tem uma grande capacidade 
de carga com uma altura total 
baixa. 

Pouca manutenção
Os materiais de baixa ma-
nutenção reduzem a inati vi-
dade e não são afetados por 
muitos agentes de limpeza. 
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Cada uma das nossas famílias de produtos une-se por um critério 
específi co. O foco pode estar num requisite específi co de design, 
uma aplicação especial ou uma capacidade de carga excecional. 

Baseado neste perfi l defi nido, estão disponíveis opções de 
design para cada modelo individual – desde a escala adequada e 
especifi cações técnicas a equipamento requerido. Contacte-nos 
para mais informação: www.tente.com

Delta twin

  600 - 750 kg
  125 - 200 mm

Zeta

  300 - 800 kg
  125 - 250 mm

Kappa

  300 - 2.000 kg
  80 - 300 mm

  900 - 11.000 kg
  100 - 500 mm

OmikronKappa fl ex

  360 - 750 kg
  160 - 200 mm

E-Drive

  125 mm

Alpha

  70 - 500 kg
  80 - 200 mm

Delta

  300 - 600 kg
  125 - 200 mm

DIVERSIDADE COM UM SISTEMA 
AS NOSSAS RODAS

  300 - 2.000 kg
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Scout

  150 - 350 kg
  160 - 200 mm

Integral

  100 - 150 kg
  100 - 200 mm

Mono

  30 - 70 kg
  50 - 100 mm

Anika

  40 - 50 kg
  55 - 75 mm

Smiles

  40 kg 
  50 mm

Compacta

  10 - 55 kg
  14 - 50 mm

Lumina

  30 - 100 kg   
  35 - 75 mm

Stylea

  40 - 100 kg  
  35 - 100 mm

Galea

  60 - 100 kg 
  100 - 125 mm

Agila

Agila twin

  40 - 100 kg
  50 - 150 mm

  50 - 100 kg
  50 - 75 mm

Stora

  60 - 160 kg  
  75 - 160 mm

Integral twin

  125 - 250 kg
  100 - 150 mm

Aviana care Aviana

  100 kg 
  75 mm

  75 mm

Linea clinic

Linea

  150 - 200 kg
  125 - 150 mm

  40 - 150 kg
  50 - 150 mm

Radiata

  1.200 - 1.500 kg
  80 mm

Levina

  60 - 100 kg 
  75 - 150 mm

Agila
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CONTACTE-NOS
Somos uma empresa global apoiando-o nos cinco continentes. Isto significa 
um apoio local com serviço num nível do campo de atuação – em conjunto 
com um conhecimento profundo de mercado. Adicionalmente, os nossos es-
pecialistas em soluções irão aconselhá-lo no melhor conceito de mobilidade 
para as suas necessidades. Visite-nos e veja qual é a localização TENTE mais 
próxima de si:  www.tente.com/locations

AUMENTE A SUA EFICIÊNCIA  
As nossas soluções inteligentes de mobilidade ajudá-lo-ão a poupar  
tempo, esforço, energia e gastos de operação. Isto permite que melhore 
os seus métodos de operação e condições de trabalho, otimizando os seus 
processos e assegurando uma maior produtividade, rentabilidade e  
segurança. Peça o nosso catálogo de soluções ou leia como os nossos  
clientes já beneficiaram das soluções personalizadas no nosso website: 
www.tente.com/solutions

POUPE TEMPO DE DESENVOLVIMENTO
No nosso website encontrará desenhos técnicos, fichas de produto e  
ficheiros CAD 2D e 3D em vários formatos: www.tente.com/products

OBTENHA MAIS INFORMAÇÃO
Além do nosso website informativo, pode fazer o download de vários 
catálogos e brochuras de soluções de mobilidade, referências de clientes e 
muito mais: www.tente.com/download

CONHECIMENTO 
QUE INSPIRA
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www.tente.com

PRODUTIVIDADE SEGURANÇA DESIGN DURABILIDADE AMBIENTE
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