ANIKA EVO

t340-50kg @ 57-67mm (@) 55-65mm

BETTER MOBILITY. BETTER LIFE.



ANIKA EVON KANSSA

lImastonsuojelu on tarkedaa meille kaikille. Juuri tasta syysta TENTE haluaa nayttaa
esimerkkia ja jattad vihrean jalanjaljen arvokkaalle planeetallemme.
Siksi esittelemme ylpeina:

Anika evo on valmistettu yli 98 %* biomassamateriaalista, joka saadaan
risiinipavusta. Anika evo -haarukkapyéra on laadultaan ja varien joustavuudeltaan
samanlainen kuin hyvin tunnettu Anika-haarukkapyora.

Valmistaessaan kestavia huonekaluhaarukkapyo6ria TENTE on maailman
ensimmainen valmistaja, joka kayttaa risiinipapua huonekaluhaarukkapy6ran
valmistukseen. Risiinipavun kdyttd auttaa meita vahentamaan hiilijalanjalkea

46 %**.

TENTEN DNA koostuu uusien mahdollisuuksien kehittamisesta ja hakemisesta —
tuotekehitys kestavampaan tulevaisuuteen ei ole tasta poikkeus.
Voit olla osa tata kestavaa matkaa!

* 98 % laskettuna tuotteemme valmistuksessa kdytetyn synteettisen materiaalin kokonaispainosta.
** 46 % laskettuna elinkaarihallintastandardien ISO 14040 ja 14044 mukaan.






KESTAVAT JA JOUSTAVAT
SUUNNITTELURATKAISUT

Anika evo on taydellinen yhdistelma kestavyytta ja muotoilua — vihred ja kestava ratkaisu,
joka kattaa kaikki tarpeesi ja vastaa vaatimuksiisi tinkimatta toiminnallisuudesta tai
joustavuudesta. Lyhyesti — Anika evo on tiesi vihredampaan ja kestavampaan ratkaisuun tinki-
matta tuotteiden laadusta, liikkuvuudesta ja kestavyydesta.

Kestava materiaali

Tyylikds ja iskuja tehokkaasti
vaimentava kotelorakenne on
valmistettu kestavasta
biomassamateriaalista.

Vidrien yhteensopivuus

Seka kotelo ettd pyorat voivat
valmistetaan laajalla valikoimalla
vareja sinun mukaan
erityistarpeita ja voi olla

taysin integroituna sinun
huonekalut.

Jalkia jattamaton like

Nama kiintopyorat eivat jata jalkia
tai tahroja lattiaan, vaikka niita ei
olisi siirretty pitkaan aikaan. Tama
koskee kaikenlaisia lattioita, myds
kasittelematonta puuta, luon-
nonkivea ja jopa pehmeitd mattoja.

Vaarattomat materiaalit
Testataan kaikki materiaalit
omassa laboratoriossamme
eurooppalaisten standardien
mukaisesti. Kdytdmme vaaratto-
mia resursseja noudattaaksemme
Euroopan unionin RoHS-direk-
tiivia ja REACH-asetusta.

Visuaalinen integraatio
Erilaiset kupujen halkaisijat ja
mallit mahdollistavat taydellisen
siirtymisen pyorasta
huonekaluusi.



Uusiutuvien luonnonvarojen prosenttiosuus

Kaantyva pyora

AT EW L EET(E] Kaantyva pyora jarrulla
Pyoran tyyppi Kova pyora Kova pyora
Pyordan @ 55 mm 97 % 98 %

Pyorian @ 65 mm - -
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Talla merkilla ,,-“ merkityt tuotteet eivat ole saatavilla.

Kaantyva pyora

Pehmea pyora

77 %

72 %

Kaantyva pyora
jarrulla

Pehmea pyora

79 %

74 %

Tarkemmat tekniset tiedot 16ydat
osoitteesta Anika-tuoteesite:
www.tente.com/downloads



www.tente.com

PRODUCTIVITY SAFETY DESIGN DURABILITY



