LEVINA

(3 60-100kg [ 103-194mm (&) 75-150 mm



https://www.tente.com

LEVINA

Grol3e Auswahl
an anpassbaren
Produktlésungen.

Gehause

Befestigungen

LEVINA CARE

Zentralfeststellbare Varianten
flr verbesserte Arbeitsprozesse,
mehr Sicherheit und leises
Schalten. Unser All-Rounder
fir den Pflegebereich.

20

LEVINA LIGHT

Varianten fur effiziente
Einsteckbefestigungen.

26

LEVINA SMART

Varianten mit optimaler
Manovrierfahigkeit und
verschiedenen Bremssystemen
fir den Einsatz an Einkaufswagen.

36




BESSERE MOBILITAT
IN PREMIUMQUALITAT

Seit 1923 entwickelt TENTE intelligente Mobilitatslosungen, die das Leben der
Menschen und ihre Arbeitswelt splrbar verbessern. Losungen, die die Produk-
tivitat steigern, fir mehr Sicherheit sorgen und in Sachen Design, Haltbarkeit
sowie Umweltfreundlichkeit neue Horizonte eréffnen. Auf diese Kompetenz
sowie hochste Fertigungsqualitat vertrauen fiihrende Hersteller und Unter-
nehmen vielfaltigster Branchen gleichermalen.

Auf den folgenden Seiten finden Sie technische Informationen zu unserer
Levina Produktfamilie. AuRerdem erfahren Sie, welchen Mehrwert diese
Mobilitatslosung fir hr Unternehmen bietet. Unter anderem:

Gerauscharmer Lauf

Besonders weiche Radvarianten fiir eine ruhige Arbeitsumgebung.

Waschbarkeit

Optional alle Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl fiir dauerhafte
Waschbarkeit.

Farbliche Anpassung

An das Produktdesign anpassbare Farben.

22(C

Deutscher Designer Club
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Sprachformen ménnlich, weiblich und divers. Die gewahlte mannliche Formulierung

@ Zur besseren Lesbarkeit verzichten wir bewusst auf die gleichzeitige Verwendung der
bezieht sich gleichermalRen auf alle Geschlechter.









GEHAUSE

Das Gehause besteht aus glasfaserverstarktem Polyamid mit einer schmal geformten
Gabel. Das Gehause ist extrem stofdampfend und die wartungsarme Konstruktion mit
integriertem Fadenschutz hilft, Verschmutzung zu vermeiden. Eine elektrisch leitfahige
Version ist ebenfalls erhaltlich. Die Materialien werden in unserem eigenen Labor auf
Ubereinstimmung mit den européischen Normen gepriift. Um der RoHS-Richtlinie und
der REACH-Verordnung der Europdischen Union zu entsprechen, werden ungefahrliche
Materialien verwendet. Diese enthalten keine polyzyklischen aromatischen Kohlen-
wasserstoffe oder Chrom (VI). Alle Komponenten sind besténdig gegen viele Reini-
gungsmittel und chemische Substanzen.

Lenkrolle

Rad und Gehdause sind frei
beweglich, so dass sie sich
leicht mandvrieren lassen.

Richtungsfeststeller
Richtungsfeststeller flr verbesserte
Fahrstabilitat in Kurven und einem
einfachen Geradeauslauf auf langen
Fahrwegen.

Totalfeststeller

Totalfeststeller zur gleichzeitigen
Feststellung von Rad und Schwenk-
lager fur einen sicheren Stand.

Ergonomischer Tritthebel
Diese Rollen gibt es im Rad-
druchmesser 125 mm auch
mit extra langem Tritthebel,
fUr einen besseren Zugang
und erhohter Benutzerfreund-
lichkeit.




1@ Beschreibung

Storkreis
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Storkreis

Artikel mit diesem Zeichen " @ " sind verfiigbar. Artikel mit diesem Zeichen

Standard Rollen

Gehauseart Lenkrolle

5370

Artikel-
beschreibung

Glasfaserver-
starktes Polyamid

Schwenklager
mit zweifachem
Kugelkranz

Schwenklager

Waschbar -

|

201 mm

226 mm

Waschbare Rollen

Artikel- 5380

beschreibung

Glasfaserver-
starktes Polyamid

Schwenklager Schwenklager

gelkranz, Edelstahl

[
Rad @ 75 mm -
Rad @ 100 mm 172 mm
Rad @ 125 mm 201 mm
Rad @ 150 mm 226 mm

sortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
* Waschbare Versionen mit Metallkomponenten aus rostfreiem Edelstahl.

mit zweifachem Ku-

Lenkrolle mit
Richtungs-
feststeller

5371

Glasfaserver-
starktes Polyamid

Schwenklager
mit zweifachem
Kugelkranz

196 mm
201 mm

240 mm

Lenkrolle mit
Richtungs-
feststeller

5381

Glasfaserver-
starktes Polyamid

Schwenklager
mit zweifachem Ku-
gelkranz, Edelstahl

196 mm
201 mm

240 mm

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

5377

Glasfaserver-
starktes Polyamid

Schwenklager
mit zweifachem
Kugelkranz

196 mm
201 mm

240 mm

"-"sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

Lenkrolle mit
Totalfeststeller

5387

Glasfaserver-
starktes Polyamid

Schwenklager
mit zweifachem Ku-
gelkranz, Edelstahl

196 mm
201 mm

240 mm

sind in unserem Standard-

Schwenklager

Schwenklager mit zweifachem
Kugelkranz fur beste Manovrier-
fahigkeit.
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RADER

Die Eigenschaften eines Rades hangen von dem Material und von der Lager-
ung ab. Die Rader der Levina haben einen geringen Abrieb und erfordern nur
minimale Reinigung. Diese konnen fiir alle Arten von Boden verwendet werden,
von unbehandeltem Holz bis hin zu Naturstein oder weichem Teppichboden. Sie

hinterlassen auch bei langer Standzeit keine Spuren oder Flecken.

Supratech

Drehfreudiger Alleskonner mit
Belag aus thermoplastischem
Gummi.

Puretech

Robuster Standard mit Gummi-
belag flr einen vielseitigen
Einsatz. Besonders weiche Rad-
variante fir einen gerausch-
armen Lauf und eine ruhige
Arbeitsumgebung.

Maxtech
AuRerst strapazierfahig und

than, perfekt fir funktionales
Design.

hygienisch. Gespritztes Polyure-

Gepriifte Leitfdhigkeit

Auch als leitfahige Ausfiihrung
erhaltlich, zum Schutz von
Anwendern und elektrischen
Geréaten vor elektrostatischer
Entladung.



Technische Daten und Verfiigbarkeit

Produktname Supratech Supratech Puretech Maxtech Maxtech
precision conductive
Artikelbeschrei- PJO PJP, PJC PIP UAP, UAC XSP, XSC
bung
Laufflaichenma- Thermoplasti- Thermoplasti- Vollgummi Gespritzter Gespritzter
terial scher Gummi scher Gummi Polyurethan Polyurethan
Laufflichenhdrte Shore A 87 Shore A 87 Shore A 75 Shore D 40 Shore D 40
Material Radkor- Polypropylen Polypropylen Polypropylen Polyamid Polyamid
per
Temperaturbe- -10°C/+40°C -10°C/ +40 °C -10°C/+40 °C -10°C/+40°C -10°C/+40°C
reich
Radbreite / 25mm /@75 25mm /@ 75 32 mm /@ 100- 32 mm / @ 100- 32 mm /@ 100-
Raddurchmesser 32 mm /@ 100- 32 mm /@ 100- 125 150 150
in mm 150 150
Elektrisch leitfahig = = = = ()
@ [ (<10* OHM)
2
= : )
&
Gleitlager () = = - =
Rollenlager - - - - -
Konuskugellager - = = - -
8 | Prazisionskugel- - (] o ® o
& | lager Optional: Optional:
3 Edelstahl Edelstahl
8 Rad @ 75 mm - - - - -
= Rad @ 100 mm 80 kg 100 kg 60 kg 100 kg 100 kg
4
20
i.-‘:E Rad @ 125 mm 100 kg 100 kg 80 kg 100 kg 100 kg
-1
©
= | Rad @150 mm 100 kg 100 kg - 100 kg 100 kg

Artikel mit diesem Zeichen " @ " sind verfiigbar. Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhéltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Die angegebene Tragfahigkeit gilt nur fir die Levina Produktfamilie. Die Tragfahigkeit eines einzelnen Rades, ohne Gehause, kann unterschiedlich sein.
* Waschbare Rollen haben ein Prazisionskugellager aus Edelstahl.

Tragfahigkeit

Die Tragfahigkeit ist abhangig von Gehduse und Rad. Sie ist
gepruft und erfullt die Anforderungen nach EN 12530 bei einer
Geschwindigkeit von 3 km/h. Bei Verwendung von vier Rollen
berechnet man die erforderliche Tragfdhigkeit wie folgt: Das
Gewicht der Anwendung plus die zuséatzliche Last geteilt durch
drei Rollen.

Gewicht der Anwendung + Last
3

= Tragfdhigkeit einer Rolle
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BEFESTIGUNGEN







PLATTENBEFESTIGUNGEN

Sichere Verbindung mit vier Schrauben. Fiir einen langlebigen Einsatz
sind alle Befestigungen der Levina Produktfamilie glanzverzinkt und
blau passiviert oder aus Edelstahl.

e - d:__f__‘ifg =.————e Plattenbefestigung

Technische Daten und Verfiigbarkeit

-M_ — -;_“"-I— -M_ —
@ Befestigungsart Platte Platte Platte
Artikelbeschreibung P50 P51 P52

o Plattenabmessung 77 x 67 mm 95 x 70 mm 95 x 70 mm
c
:E Plattenlochabstand 61,5/56 x 75 x 50 mm 52/44,45 x
£ 51,5/46,5 mm 76/72 mm
&
(<]
[

11 mm

11 mm

@, | | |

137 mm 141 mm 141 mm
161 mm 165 mm 165 mm
190 mm 194 mm 194 mm

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhéltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

Bauhdéhe




ANSCHRAUBLOCH

Das Anschraubloch bietet die Mdéglichkeit, die Anwendung mit einer
Standardschraube M10 oder M12 an der Lenkrolle zu befestigen.
Es konnen Schrauben beliebiger Lange verwendet werden.

Abweisrad

Um Schaden an Wénden und
der Ausristung zu vermeiden.
Auf Anfrage erhaltlich.

——————e Verdrehsicherung
Anschraubloch -'& — Di.ese. Befestigung halt Rollen
Fiir Schrauben — mit Richtungs- oder Totalfest-
) steller in Position und verhin-
dert, durch die zusatzlichen
Nocken oder Bohrungen, ein

Verdrehen. Nur auf Anfrage
erhéltlich.

beliebiger Lange.

Befestigungsart Anschraubloch Anschraubloch
P30 P30
beschreibung
Anschraubloch @ 11 mm 13 mm
Rad @ 75 mm - -
Rad @ 100 mm 137 mm 137 mm
()
S | Rad @125 mm 161 mm 161 mm
=
=]
@ | Rad @150 mm 190 mm 190 mm

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich.
Bitte kontaktieren Sie uns.



ZAPFENBEFESTIGUNG

Fir die einfache Montage in Rohren bieten wir eine Zapfenbefestigung mit pas-
senden Adaptern an. Alle Befestigungen werden glanzverzinkt und blau passiviert
oder bestehen aus Edelstahl, um eine langlebige Nutzung zu gewahrleisten.

Zapfen o——
{—=o Gewinde fir Fixierschraube
e —

i
U gy i
75 Uy 30

Technische Daten und Verfiigbarkeit

I I

— — —
—— —— ——

@ Befestigungsart Zapfen Zapfen Zapfen

Artikel- RO5 RO5 ROS5
beschreibung

Gewinde fiir M6 M8 M8
Fixierschraube

Gewindeposition 30 mm 19 mm 19 mm
von unten

Zapfen @ 18 mm 22 mm 28 mm

)
c
S

=
o
S

<
o
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o
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Zapfenldange 62 mm 45 mm 45 mm

>

Rad @ 75 mm - - -

Sy

Rad @ 100 mm 137 mm 137 mm 137 mm

Rad @ 125 mm 161 mm 161 mm 161 mm

Bauhohe

Rad @ 150 mm 190 mm 190 mm 190 mm

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.



ADAPTER FUR ROHRE

Fir eine flexible Montage der Zapfenbefestigung in runde oder
quadratische Rohre sind verschiedene Adapter erhaltlich.

Runder Adapter e Quadratischer Adapter

|
l]'—o Zapfenbefestigung
[}

- -

Technische Daten und Verfiigbarkeit

Rohrart Rund Rund Quadratisch Quadratisch Quadratisch

Artikel- RO8 RO8 R48 R48 R48
beschreibung

Kompatibel mit RO5 RO5 RO5 RO5 RO5
Adapter- @22 mm @ 28 mm 22,5x 22,5 mm 27 x 27 mm 33,65 x 33,65
abmessungen @ 22,5 mm @30 mm 27,5 % 27,5 mm 32 x32mm mm

2 @30 mm 36 x 36 mm 36 x 36 mm

2

E Zapfen @ 18 mm 22 mm 18 mm 22 mm 28 mm

(8]

S

Zapfenlange 62 mm 45 mm 62 mm 45 und 60 mm 45 und 60 mm




EXPANDERBEFESTIGUNGEN

Flr eine einfache Montage in Rohren bieten wir fir Rollen mit Anschraubloch
im Durchmesser 11 mm geeignete Expanderbefestigungen an. Die verstellbaren
Expander ermdglichen einen flexiblen Einbau in verschiedenen RohrgréRen.

—@ Expanderbefestigung
Einstellbar auf verschiedene
Rohrdurchmesser. Erhaltlich

8 fUr runde und quadratische
Rohre.

Anschraubloch &——— o
Flr Schrauben i

beliebiger Lange.

Technische Daten
und Verfligbarkeit

4is g4

Befestigungsart Anschraubloch Expander, Expander,
rund quadratisch
Artikel- P30 RO7 R47
beschreibung
Expander- - @19-21,5mm @ 21,5-24 mm
abmessungen @21,5-24 mm @ 24 - 27 mm
@ 24 -27 mm @27 -30 mm
@ 27 -30 mm @32-35mm
@31-35mm @ 36-40 mm
g
% Anschraubloch @ 11 mm - -
<
2 | Kompatibel mit - 11 mm 11 mm
() Anschraubloch @
GT Rad @ 75 mm - - -
L
Rad @ 100 mm 137 mm [ ) ([ )
£ | Rad@125mm 161 mm ° °
<
3
@ | Rad @150 mm 190 mm °® °

Artikel mit diesem Zeichen " @ " sind verfugbar. Artikel mit diesem Zeichen

erhéltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

18

"-"sind in unserem Standardsortiment nicht



Sie haben noch weitere Fragen?

Dann nutzen Sie einfach unser Kontakt-
formular und treten Sie mit einem
unserer Mitarbeiter in Verbindung:
www.tente.com/kontakt


https://www.tente.com/kontakt

LEVINA
CARE




LEVINA CARE

Im medizinischen Umfeld heil3t es: In der Ruhe liegt die Kraft. Die neue patentierte zentral-
feststellbare Losung ermoglicht Pflegekraften, mit nur einem Tritt alle Rollen leise und leicht
festzustellen und reduziert so den Arbeitsaufwand. Gleichzeitig verbessert sie die Sicherheit,
da ein unbeabsichtigtes Wegrollen beim Aufstehen oder Hinlegen des Patienten verhindert
wird. So wird die Ruhe der Patienten geférdert und der Heilungsprozess gestarkt. Klingt
interessant? Dann sprechen Sie uns an — wir beantworten gerne all Ihre Fragen.

Hohe Kompatibilitit e

Flexibel kombinierbar mit allen
anderen Losungen der Levina
Produktfamilie.

Beschreibung

NI

Storkreis I@l

Gehdusevarianten

Artikelbeschreibung

Schwenklager

Rollenbreite

Rad @ 100 mm
Rad @ 125 mm

9

Lenkrolle mit
zentraler Total- oder
Richtungsfeststellung

5344

Glasfaserverstarktes
Polyamid

Prazisionskugellager

59 mm

88 mm

100,5 mm

e Feststellsystem

Leise und sanfte Betatigung durch ein
neu, patentiertes Feststellssystem

J

Lenkrolle mit
zentraler Totalfest-
stellung

5346

Glasfaserverstarktes
Polyamid

Prazisionskugellager

59 mm

88 mm

100,5 mm

Integrierter

Fadenschutz

Reduzierung des Reinigungs- und
Wartungsaufwands.

Farbliche Anpassung

Die Farben kénnen an das
Produktdesign angepasst
werden. Standardfarben:

. RAL9011 . RAL 7001

RAL 9002

Schwenklager

Schwenklager
mit zweifachem
Kugelkranz fur
beste Manovrier-
fahigkeit.

21
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Radvarianten

———e Supratech
Der leichtgangige Allrounder
mit Laufflache aus thermoplasti-
schem Gummi. Ideal fuir den Ein-
satz im medizinischen Umfeld.
Denn: Supratech ist sehr
Laufflichenhérte Shore A 87 gerduscharm und einfach zu
reinigen. Zudem bietet es eine
hohe Tragfahigkeit und lasst
sich selbst bei grolem Gewicht
hervorragend mandvrieren. Bei
Temperaturbereich -10°C/+40°C Anwendungen, die regelmalig
unter Kraftaufwand geschoben
werden mussen, schont es
somit nicht nur die Gesundheit
des Personals, sondern auch die

@ Produktname Supratech
®
PJP

Artikelbeschreibung

Laufflichenmaterial Thermoplastischer Gummi

Material Radkorper Polypropylen

Radbreite in mm 32 mm

Beschreibung

Y des Patienten.
Gleitlager -
Rollenlager -
- Konuskugellager -
S
;:z Lagerart
© Prazisionskugellager (]

3

Rad @ 100 mm 100 kg

Rad @ 125 mm 100 kg Prazisionskugellager fir
hochste Leistung.

Tragfahig-

keit

Artikel mit diesem Zeichen " @ " sind verfiigbar. Artikel mit diesem Zeichen "-" sind
in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns. Die ange-
gebene Tragfahigkeit gilt nur fir die Levina care. Die Tragfahigkeit eines einzelnen
Rades, ohne Gehause, kann unterschiedlich sein.

Tragfahigkeit

Die Tragfahigkeit ist abhangig von Gehduse und Rad.
Sie ist gepruft und erfullt die Anforderungen nach EN
12530 bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Bei Ver-
wendung von vier Rollen berechnet man die erforder-
liche Tragfahigkeit wie folgt: Das Gewicht der Anwen-
dung plus die zusatzliche Last geteilt durch drei Rollen.

Gewicht der Anwendung + Last _
3

Tragfahigkeit einer Rolle




Befestigung

Die praktischen Zapfenbefestigungen sparen Ihnen nicht nur wertvolle Montagezeit, sondern bieten vor allem auch
eine herausragende Besonderheit: Unser neues patentiertes Feststellsystem, das ein leichtes und gerduscharmes
Schalten ermoglicht. Es tragt dazu bei, Arbeitsprozesse zu vereinfachen und eine ruhige Umgebungsatmosphare zu
wahren. Zur Auswahl stehen Ihnen Zapfen mit zentraler Totalfeststellung sowie Zapfen mit zentraler Total- und
Richtungsfeststellung. Gefederte Zapfenbefestigungen unterstiitzen einen erschitterungsarmen Transport.

=y i

Zapfen mit zentraler Total- Zapfen mit zentraler Total-
feststellung oder zentraler feststellung oder zentraler
Total- und Richtungs- Total- und Richtungs-

feststellung feststellung

Befestingungsart

Artikelbeschreibung

Zusatzliche Fixierung nicht

Gewinde fiir Befestigungsschraube erforderlich

Gewindeposition von unten 7 mm -

Schaltwinkel fiir Betatigungskrafte 30° 30°

n_n

o0
c
S

=
o
S

<
o
w
]
[

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Die angegebene Tragfahigkeit gilt nur fir die Levina care. Die Tragfahigkeit eines einzelnen Rades, ohne Gehdause,
kann unterschiedlich sein.



WIE IHRE ANWENDUNG

MAXIMALE SICHERHEIT UND EFFIZIENZ DURCH ZENTRALE
FESTSTELLUNG

MAXIMALE FLEXIBILITAT DURCH KOMBINIERBARKEIT
VON INDIVIDUAL- UND ZENTRALFESTSTELLUNG

MEHR FLEXIBILITAT DURCH INDIVIDUALFESTSTELLUNG




Anwendungsbeispiele fiir die Levina care:

MEDIZINISCHER STUHL

MEDIZINISCHER LIEGESESSEL

PFLEGEBETT

ZENTRAL
FESTSTELLBAR

TENTE Hebel
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LIGHT




LEVINA LIGHT

Die Levina ist auch als "light" Version in den Raddurchmessern 75 mm, 100 mm und
125 mm sowie mit einfach zu handhabenden, effizienten Einsteckbefestigungen

erhaltlich.
? Lenkrolle ? Radfeststeller
Rad und Gehéuse sind frei Radfeststeller mit Kipphebel zur ma-
beweglich, so dass sie sich leicht nuellen Betatigung. Dieser verhindert
manovrieren lassen. unbeabsichtigtes Wegrollen.

. Roter Tritthebel auf Anfrage.

Gehdusevarianten
e :.;‘
N)
Gehiuseart Lenkrolle Lenkalie mit Farbliche Anpassung

Die Farben kénnen an das Pro-
duktdesign angepasst werden.

Artikelbeschrei- 5220 5225 Standardfarben:

bun
& . RAL 9011 . RAL 7001
Glasfaserverstark- Glasfaserverstark- RAL 9002
tes Polyamid tes Polyamid
Schwenklager Gleitlager Gleitlager

Schwenklager
) [ Rad @75 mm 129 mm 146 mm &

©

Radfeststeller

Beschreibung

A i
! !
Rad @ 100 mm 172 mm 196 mm . I }
L1 |
[/ AT

2

[

1

= ' i

9 Rad @ 125 mm 200 mm 200 mm ! s

n
Gleitlager fur

) o ) o . ) e ) Einsteck-

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte )

befestigungen.

kontaktieren Sie uns.



Radvarianten

Produktname Supratech Supratech
precision
Artikelbeschreibung PJO PJP, PIC

Laufflaichenmaterial

Thermoplastischer

Thermoplastischer

Gummi Gummi
Laufflichenharte Shore A 87 Shore A 87
Material Radkorper Polypropylen Polypropylen
Temperaturbereich -10°C/+40 °C -10°C/+40°C
oo
c
_.3 Radbreite / Raddurch- 25mm /@ 75 25mm /@ 75
< messer in mm - 32 mm /@ 100-125
2
Gleitlager (] -
Rollenlager - -
E Konuskugellager = S
o
[T
] Prizisionskugellager = Y
Rad @ 75 mm 75 kg 75 kg*
Rad @ 100 mm - 82 kg
Rad @ 125 mm - 82 kg

Artikel mit diesem Zeichen " @ " sind verfugbar. Artikel mit diesem Zeichen

sind in unserem Standardsor-

timent nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns. Die angegebene Tragfahigkeit gilt nur fir die Levina light
Produktfamilie. Die Tragfahigkeit eines einzelnen Rades, ohne Gehause, kann unterschiedlich sein.
* PJP ist mit einem Raddurchmesser von 75 mm erhaltlich, PJC nicht.

Tragfahigkeit

Die Tragfahigkeit ist abhangig von Gehause und Rad. Sie ist
gepruft und erfillt die Anforderungen nach EN 12530 bei einer
Geschwindigkeit von 3 km/h. Bei Verwendung von vier Rollen
berechnet man die erforderliche Tragfahigkeit wie folgt: Das
Gewicht der Anwendung plus die zusatzliche Last geteilt durch
drei Rollen.

Gewicht der Anwendung + Last
3

= Tragfahigkeit einer Rolle



Befestigung: Schnapperloch

Far alle Rollen mit einer Schnapperloch sind Steckbefestigungen
erhaltlich. Diese ermdglichen eine schnelle und einfache Montage.

Schnapperloch &———
Schnelle Montage ————
dank einfacher
Einsteckbefesti-
gungen.

Technische Daten und Verfiigbarkeit

——
@ Befestigungsart Schnépperloch
Artikelbeschreibung L51-10
[T+
S Schnipperloch @ / 10mm /@ 75
% Raddurchmesser 11 mm /@ 100-125
<
§ Schnipperloch @ / 10 mm /25 mm
(-] Tiefe des Schndpperlochs 11 mm /29,1 mm
=
U Rad @ 75 mm 103 mm
¥
o Rad @ 100 mm 136,5 mm
4=
0
=
5 Rad @ 125 mm 160 mm

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhéltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
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Befestigung: Einsteck-Gewindebefestigung

Flr Rollen mit Schnadpperloch sind verschiedene Gewindebefestigungen
zum Einstecken erhaltlich.

I.IIII,IHI'

T—O Stift mit Gewinde

Solide Befestigung zum
Schrauben.

Schnapperloch o&——
Schnelle Montage S
dank einfacher
Einsteckbefesti-
gungen.

!—0 Stift mit Gewinde
= Solide Befestigung zum Schrauben
| mit unterschielichen Gewindebolzen-
abmessungen.
Schnapperloch o———
Schnelle Montage
dank einfacher
Einsteckbefesti-

gungen.




— ¢ Stift mit Gewinde

Gewindestift mit 6-Kant-Ansatz.

Technische Daten und Verfiigbarkeit

— @ Stift mit Gewinde
Gewindestift mit 6-Kant-Ansatz.

&"-;-' -!..- i a
Befestigungsart Schnéapperloch Gewindestift mit Gewindestift mit Gewindestift mit

6-Kant-Ansatz

6-Kant-Ansatz

6-Kant-Ansatz

Artikel- L51-10 S70 S70 S70
beschreibung
Gewindebolzen- - M8 x 15 mm M10 x 10 mm M10 x 78 mm
abmessung M10 x 15 mm
M10 x 25 mm
M10 x 35 mm
M10 x 50 mm
oo
= Schnipperloch @ 10mm /@ 75 - - -
% 11 mm /@ 100-125
-E
2 | Kompatibel mit - 10 mm 10 mm 10 mm
(] Schnipperloch @
@T Rad @ 75 mm 103 mm 109 mm 109 mm 112 mm
¥
()]
S Rad @ 100 mm 136,5 mm - - -
=
3
@ Rad @ 125 mm 160 mm - - -

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Die Bauhohe hdangt von der Hohe der gewahlten Befestigung ab. Bitte kontaktieren Sie uns fur detaillierte Informationen.



Befestigung: Einsteck-Plattenbefestigung

Flr Rollen mit Schnadpperloch sind verschiedene Plattenbefestigun-
gen zum Einstecken erhaltlich.

Technische Daten und Verfiigbarkeit

- I |
— - - a
-
Befestigungsart Schnapperloch Bundstift mit Platte Bundstift mit Platte Bundstift mit Platte
Artikel- L51-10 P41 P41 P40

beschreibung

Plattenabmessung - 38 x 38 mm 42 x 42 mm 60 x 60 mm

Plattenlochabstand - 27 X 27 mm 32x32mm 48/38 x 48/38 mm

Plattenloch @ - 5,1 mm 5,1 mm 6,3 mm

Schnipperloch @ / 10mm /@ 75 = - =
Raddurchmesser in 11 mm /@ 100-125
mm

Kompatibel mit - 10 mm 10 mm 10 mm
Schnapperloch @

Rad @ 75 mm 103 mm 113 mm 115 mm 116,5 mm

Rad @ 100 mm 137 mm = . :

o)
c
S

=
o
S

<
(5
w
o
0

>

Bauhohe @I]

Rad @ 125 mm 160 mm = . :

Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
Die Bauhohe hédngt von der Hohe der gewdhlten Befestigung ab. Bitte kontaktieren Sie uns fur detaillierte Informationen.



Bundstift mit Platte

P41

65 x 65 mm

47/42 x
47/42 mm

6,3 mm

10 mm

115 mm

Bundstift mit Platte
Sichere Verbindung mit
vier Schrauben.

Schnapperloch &——— -
PP —

Schnelle Montage
dank einfacher Ein-
steckbefestigungen.

Bundstift mit Platte
Sichere Verbindung mit
vier Schrauben.

Bundstift mit Platte

Schnapperloch &

P50 Schnelle Montage
dank einfacher Ein-
77x 67 mm steckbefestigungen.

61,5/56 x 51,5/46,5
mm

8,5 mm

10 mm
11 mm

115 mm

150 mm

173,5 mm
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Befestigung: Einsteckgewindebefestigung

Flr Rollen mit Schnadpperloch sind verschiedene Bundstiftbefesti-
gungen zum Einstecken erhaltlich. Diese ermdglichen eine schnelle

und effiziente Montage.

i{.‘-‘-}

¢ Stift mit Klemmring
Fast kein Abstand
zwischen Rolle und
Anwendung. Der Stift

ist nahezu unsichtbar.

P
[

Schnapperloch e——

Technische Daten und Verfiigbarkeit

=t
- &
" —
Befestigungsart Schndpperloch Stift mit
Klemmring
Artikel- L51-10 B11
beschreibung
Stiftabmessung - 10 x 33 mm
(@ x Lange)
= Schnipperloch @ 10mm /@ 75 -
5 11 mm/@
= 100-125
g
=
2 | Kompatibel mit - 10 mm
(-] Schnipperloch @
@T Rad @ 75 mm 103 mm 103 mm
12
()
= Rad @ 100 mm 137 mm -
=
=)
@ | Rad@125mm 160 mm -

Artikel mit diesem Zeichen
Die Bauhohe hédngt von der Hohe der gewdhlten Befestigung ab. Bitte kontaktieren Sie uns fiur detaillierte Informationen.
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Stift mit Klemmring und Bund
Sichere Distanz zwischen Rolle
und Anwendung durch den Bund.
Passende Befestigung fur Stihle.
Passende Rohreinsteckhdlsen
verflgbar.

G-

Stift mit
Klemmring
und Bund

B10

10 x 20 mm
11 x 20 mm
11 x30 mm

10 mm

108 mm

"-"sind in unserem Standardsortiment nicht erhaltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.

_““-1

kB
Stift mit
Klemmring
und Bund
B10

9 x 24 mm

10 mm

107 mm



Beschreibung

Befestigungszubehor: Rohreinsteckhiilsen

Flr eine einfache und solide Montage unter verschiedenen Anwendungen
kdnnen die Bundstiftbefestigungen mit verschiedenen Rohreinsteckhiilsen

verwendet werden.
Rohreinsteckhiilse Rohreinsteckhiilse
fur Vierkantrohre fur Holzmobel

& Bundstift mit & &
[# 1]

———=o Rohreinsteckhiilse
fur Rundrohre

b Klemmring b
Schndpperloch

Technische Daten und Verfiigbarkeit

Rohreinsteck- Rohreinsteckhiilse Rohreinsteckhilse Rohreinsteckhlse
hiilsenart flr Rundrohre fur Vierkantrohre flr Holzmobel
Artikel- R20 R40 H40
beschreibung

Kompatibel mit B10 B10 B10
Produkt 11 x30 mm 11 x 30 mm 11 x 30 mm
Rohreinsteck- 14/18 mm 16/20 mm 15 mm
hiilsen @ / 15/18 mm 17/19 mm
Bund @ 16/18 mm 18/20 mm

17/19 mm 21/23,5 mm

18/20 mm 22/24,5 mm

19/21 mm 23/25,5 mm

20/21 mm 26/30 mm

22/25 mm

23/26 mm
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LEVINA
SMART




LEVINA SMART

Die Levina ist auch als "smart" Version mit einem Raddurchmesser von

125 mm erhaltlich. Das Besondere an dieser Version ist ein Prazisions-
kugellager im Schwenkkopf, das flir eine optimierte Mandvrierfahigkeit sorgt.
Eine weiche Radausfihrung und ein Gehause aus hochwertigem Kunststoff
sorgen flr einen ruhigen Lauf. Neben der Lenkrolle bieten wir verschiedene
Rollenversionen fiir den sicheren Betrieb auf Fahrsteigen an.

Integrierter

Fadenschutz
Reduzierung des
Reinigungs- und

Wartungsauf-

wands. Sicherer Betrieb auf Fahrsteigen
Um einen sicheren Betrieb auf Fahrsteigen zu
gewadhrleisten, bieten wir ein Rad mit Aufsetz-
funktion, einen Fadenschutz mit integrier-
tem Bremsfull oder eine Kombination aus
beidem an.

Gehausevarianten

L L

> 9

Gehduseart Lenkrolle Lenkrolle fur Lenkrolle fur
Fahrsteige Fahrsteige
Artikel- 5340 5345 5845
beschreibung
Material Glasfaser- Glasfaser- Glasfaser-
verstarktes verstarktes verstarktes
Polyamid Polyamid Polyamid
o
s Schwenklager Prazisions- Prazisions- Prazisions-
.-5 kugellager kugellager kugellager
£
§ Aufsetzfunktion - ) ®
-] auf Fahrsteigen

Farbliche Anpassung

Rad @ 125 mm 201 mm 203 mm 203 mm An das Produktdesign
anpassbare Farben.

G

1

Standardfarben:

@ ::7001
@ =05

Storkeis

non

Artikel mit diesem Zeichen " @ " sind verfugbar. Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsorti-

ment nicht erhéltlich. Bitte kontaktieren Sie uns.
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Radvarianten

Produktname Supratech Maxtech Maxtech Maxtech
precision

Artikel- PJP QAP QAP QmP

beschreibung

Kompatibel mit 5340 5345 5845 5845

Gehduseversion

Laufflachen- Thermoplasti- Polyurethan Polyurethan Polyurethan

material scher Gummi

Laufflichenhirte Shore A 85 Shore A 65 Shore A 65 Shore A 65 Effiziente
Selbstreinigung

Material Polypropylen Polyurethan Polyurethan Polyurethan Eine Rolle mit Gehduse

Radkorper 5845 und QMP Rad hat
eine Selbstreinigungs-

Temperatur- -20°C/+40°C -20°C/+40°C -20°C/+40°C -20°C/+40°C funktion zwischen

bereich den Laufringen, die

. automatisch Schmutz
Radbreite 32 mm 2 x4,5mm 2x4,5mm 32 mm und Steine vom Rad

entfernen.
o o o o
In das Gehause In das Gehause In das Gehause In das Gehause
integriert integriert integriert integriert

Doppelrad mit - [ ) [ ) -
Aufsetzfunktion

In den Faden- - - o o
schutz integrierter

Bremsfull mit

Aufsetzfunktion

Gleitlager = - _ :

Rollenlager - _ B B Maximale Sicherheit
Eine Rolle mit dem

Konuskugellager - - i i Gehduse 5845 und
QAP Rad hat eine dop-

Préazisions- ) o ) ® pelte Bremsfunktion
kugellager auf Fahrsteigen. Zum

einen durch denin das
Rad @ 125 mm 100 kg 60 kg 60 kg 80 kg Gehduse integrierten
Bremsfuld und zum
anderen durch das
Doppelrad mit Auf-
setzfunktion.

non

Artikel mit diesem Zeichen " @ " sind verfiigbar. Artikel mit diesem Zeichen "-" sind in unserem Standardsortiment nicht er-
haltlich. Bitte kontaktieren Sie uns. Die angegebene Tragfahigkeit gilt nur fur die Levina smart Produktfamilie. Die Tragfdhigkeit
eines einzelnen Rades, ohne Gehause, kann unterschiedlich sein.

Tragfahigkeit

Die Tragfahigkeit ist abhdngig von Gehause und Rad. Sie ist geprift und erfillt die Anforderungen nach
EN 12530 bei einer Geschwindigkeit von 3 km/h. Bei Verwendung von vier Rollen berechnet man die
erforderliche Tragfahigkeit wie folgt: Das Gewicht der Anwendung plus die zusatzliche Last geteilt durch

Beschreibung

Lagerart

drei Rollen. Gewicht der Anwendung + Last _ Tragfahigkeit

3 einer Rolle




Befestigungsvarianten

6-kant-

Schraube L

Y

v
)]
=
0
<
=}
©
(-2

@ Befestigungsart 6-kant-Schraube
lose durchgesteckt
oo
= Artikel- S60
% beschreibung
<
§ Gewindebolzen- M10 x 15 mm
] abmessung M12 x 15 mm
" | Rad @ 125 mm 155 mm

O

Wichtiger Hinweis fiir Fahrsteigrollen
Diese Fahrsteigrollen sind auf folgende
Palettenmale abgestimmt:

Stegbreite: ca. 2,75 mm

Nutbreite: ca. 5,7 mm

Nuttiefe: > 10,0 mm

Anschraub-
loch a

Befestigungsart Anschraubloch

©

[-1]

= Artikel- P30

% beschreibung

<

a Anschraubloch @ 11 mm

()]

o0 13 mm
"| Rad @125 mm 155 mm

Y

v
(]
<
0
<
3
3]
(2]

Der Einsatz auf unebenen Béden im Au-
Renbereich (Bodenschwellen, Fugen,
Kanaldeckel usw.) kann die Funktion und
Lebensdauer der Rolle beeintrachtigen.

Bitte beachten Sie, dass nach EN1929 auf Fahrsteigen nur Rollen mit einem Rad-
durchmesser von mindestens 120 mm eingesetzt werden durfen. Des Weiteren ist
das Gesamtgewicht pro Einkaufswagen auf dem Fahrsteig auf 160 kg begrenzt.

Technische Zeichnungen

Doppelrad "QAP" mit Aufsetz-

funktion.

Doppelrad "QAP" mit Aufsetz- Rad "QMP" mit integriertem

funktion und integriertem BremsfuR. Bremsfult.
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MARKETING UND VERTRIEB

Nutzen Sie unsere Produkte als attraktive Botschafter
Ihrer Marke. Mit einem Pool verschiedenster Ferti-
gungsverfahren bieten wir Ihnen ein breites Spektrum
an Moglichkeiten, Ihr Corporate Design wirkungsvoll
umzusetzen.

Ob Namenszug, Logo oder Hausfarbe — dank unseres
Know-hows haben Sie die Moglichkeit, Ihre Mobilitats-
|6sung individuell zu gestalten. Sprechen Sie uns an, wir
beraten Sie gern.

Die Marke TENTE steht weltweit fir ausgezeichnete
Mobilitatslosungen in Premiumqualitdt. Zahlreiche
renommierte Hersteller vertrauen auf unsere Leis-
tungs-fahigkeit. Dabei setzen viele auf eine strategische
Markenpartnerschaft tber Jahrzehnte hinweg.

Nutzen auch Sie gezielt die Referenz unserer Marke

fur Ihre Produkte und deren Vermarktung. Denn
Pre-miumkomponenten sind nicht nur ein entscheiden-
des Qualitats- und Differenzierungsmerkmal,

sondern bieten Ihnen auch einen gleichermalen
positiven wie nachhaltigen Imagetransfer.




Lassen Sie lhre Mitarbeiter zu Spezialisten in Sachen
Mobilitat ausbilden. Denn die anwendungsgerechte
Auswahl, Montage und Verwendung von Rollen und
Radern sowie kompletten Systemen ist ein vielseitiges
und komplexes Thema, bei dem zahlreiche Einflussfak-
toren zu bericksichtigen sind. Aus diesem Grund bieten
wir Trainings und Schulungen fir Planer und Anwender
an, die speziell auf die verschiedenen
Unternehmensbereiche ausgerichtet sind.

Die Angebote flihren wir gerne bei Ihnen vor Ort

oder zentral in unserem modernen Informations- und
Schulungszentrum durch. Unser TENTE Campus macht
dabei innovative Losungen erlebbar und bietet
Inspiration fiir bessere Mobilitat.

Wir unterstitzen Sie bei einem starken Auftritt am
Point-of-Sale. Von wirtschaftlicher Voretikettierung mit
Barcode-Aufklebern Uber spezielle Sortimentsberatung
und -optimierung bis hin zu kundennahen Informati-
onsmedien und individuellen Warenprdsentationen im
Erscheinungsbild Ihres Unternehmens.

Nutzen Sie unsere breite Servicepalette fur Warenwirt-
schaft und Verkaufsforderung, um die Potenziale im
vollen Umfang auszuschopfen.



MIT TENTE

Vor welchen Herausforderungen stehen Sie? Was
wirden Sie gerne verbessern? Die Arbeitssicherheit?
Die Effzienz? Die Produktivitat? Oder alles zusammen?
Unsere Experten horen genau zu und legen gemein-
sam mit Ihnen die ersten Ziele fest.

Unter Einbindung des erforderlichen Fachpersonals
machen wir uns ein genaues Bild von Ihrer Ist-Situati-
on. Unsere Experten beleuchten alle entscheidenden
Einflussfaktoren und fokussieren lhre individuellen Be-
darfe — angefangen bei den Anforderungen im Hinblick
auf Produktspezifikationen, Gber Systemintegration bis
hin zu Lieferzeiten. Dabei erfolgt die Analyse auf eine
ganz bestimmte Weise: ganz sicher ganzheitlich.

Wir entwickeln eine Konzeptidee fiir eine Mobilitats-
l6sung, die genau auf Ihre Anforderungen zugeschnit-
ten ist. Diese stellen wir Ihnen dann im Rahmen einer
Prasentation ausfihrlich vor und besprechen die
nachsten Schritte.




Wir liefern die fertige Mobilitatslosung und stehen lh-
nen natirlich auch danach gerne umfassend zur Seite —
zum Beispiel mit unserem Rundum-sorglos-Service-
Paket. Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie individuell.

Sie erhalten von uns einen ersten Prototypen oder
eine bestimmte Anzahl an Musterrollen. Diese kdnnen
Sie ausgiebig in Verbindung mit Ihrer Anwendung
testen, bevor wir die Entwicklung dann schlieRlich
gemeinsam finalisieren.

Aus der Idee wird Wirklichkeit: In enger Abstimmung
mit lhnen realisieren wir das geplante Projekt. Dabei
setzen wir unser gesamtes Entwicklungs-Know-how

ein —und das gemeinsame Konzept um.
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VIELFALT MIT SYSTEM:

Jede unserer Produktfamilien wird durch bestimmte Kriterien vereint. So kann
der Schwerpunkt auf einem hohen Designanspruch, dem speziellen Einsatzbereich
oder auRergewohnlicher Belastbarkeit liegen.

Ausgehend von diesem definierten Eigenschaftsprofil steht fiir jedes einzelne

Modell ein System von Ausflihrungsvarianten zur Verfligung — von der richtigen
Dimensionierung Uber technische Spezifikationen bis zur erforderlichen Ausstattung.
Was auch immer Sie bendétigen — unsere Produktfamilien bieten die optimale Lésung.

Kontaktieren Sie uns fur weitere Informationen oder besuchen Sie uns
auf unserer Webseite:

%

—ti

e |

iy | 2 o

¢3 600 - 800 kg ¢3 70-500 kg ¢3 300 - 600 kg ¢3 600 - 750 kg
@ 125 mm @) 80-200 mm @) 125-200 mm @ 125-200 mm

w — - - IL - _-‘:
i | ' - |
¢3 300 - 800 kg ¢3 300 - 3.000 kg ¢3 360- 750 kg ¢3 900 - 22.500 kg
@) 125-250 mm @) 80-300 mm @) 160 - 200 mm @) 100 - 600 mm


https://www.tente.com

Radiata

Linea clinic

° %

Agila

b

) J

Lumina

Scout

Forma

Agila twin

Levina

Stylea

Integral

Aviana care

Stora

Linea

Smiles

Integral twin

Aviana

Mono

Anika

Compacta
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EXPERTISE,
DIE INSPIRIERT

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir sind ein global agierendes Unternehmen und stehen lhnen auf fiinf Kontinen-
ten zur Seite. Das bedeutet Unterstiitzung vor Ort mit einem Service auf Augen-
héhe — und einem Wissen mit Tiefe. Darliber hinaus beraten Sie unsere erfahre-
nen Losungsexperten liber die beste Mobilitdtslosung fiir Ihre Anforderungen.
Finden Sie auf der Webseite den nachsten TENTE-Standort:
www.tente.com/ueber-uns/standorte

ERHOHEN SIE IHRE EFFIZIENZ

Mit unseren intelligenten Mobilitdtslosungen helfen wir lhnen, Zeit, Mihe, Energie
und Betriebskosten zu sparen. Auf diese Weise konnen Sie lhre Arbeitsmethoden
und -bedingungen verbessern, wodurch Sie eine Optimierung lhrer Prozesse er-
reichen und eine hohere Produktivitat, Rentabilitat und Sicherheit gewahrleisten.
Fordern Sie unseren Losungskatalog an oder lesen Sie auf unserer Webseite,

wie unsere Kunden von unseren mafigeschneiderten Losungen profitieren:
www.tente.com/loesungen

ENTWICKLUNGSZEIT SPAREN

Auf unserer Webseite finden Sie technische Zeichnungen, Produktdatenblatter
sowie 2D- und 3D-CAD-Dateien in verschiedenen Formaten:
www.tente.com/produkte

MEHR INFORMATIONEN ERHALTEN

Auf unserer informativen Webseite konnen Sie ganz einfach verschiedene
Kataloge und Broschiiren zum Thema Mobilitatslésungen, Kundenreferenzen
und vieles mehr herunterladen:

www.tente.com/download


httpS://www.tente.com/locations
httpS://www.tente.com/solutions
httpS://www.tente.com/products
https://www.tente.com/download
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