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BESSERE MOBILITAT IN
PREMIUMQUALITAT

Es sind bedeutungsvolle Begriffe, die das Wort ,,Mobilitat” umfasst: Fortschritt,
Bewegung, Flexibilitat oder Antrieb. Sie alle pragen unser modernes Leben und sind
essentiell fir Erfolg und Entwicklung. Genau aus diesem Grund arbeiten wir in un-
serem Unternehmen jeden Tag daran, Mobilitdt immer weiter voranzubringen. Mit
wegweisenden Rollen und Radern. Mit einem kompromisslosen Qualitatsanspruch.
Und vor allem mit einem klaren Markenversprechen: Better Mobility. Better Life.

Seit 1923 entwickelt TENTE intelligente Mobilitatslosungen, die das Leben der
Menschen und ihre Arbeitswelt splirbar verbessern. Losungen, die die Produktivitat
steigern, fr mehr Sicherheit sorgen und in Sachen Design, Haltbarkeit sowie Um-
weltfreundlichkeit neue Horizonte eréffnen — und zwar in allen Lebensbereichen.
Ganz gleich ob fiir Industrie, Handel, Medizintechnik oder Schwerlasttransport. Ob
flir Maschinenbau, Intralogistik, Betriebseinrichtungen oder die Mdbelbranche:
Rollen und Rader der Marke TENTE setzen neue Mal3stdabe — und entscheidende
Veranderungen in Bewegung. Dabei genieRen wir das Vertrauen unserer Kunden
nicht nur aufgrund der hohen Produktqualitat und Innovationsfreude, sondern
insbesondere auch wegen der kundennahen Betreuung auf flinf Kontinenten.

Wir verfligen Gber langjahrige Erfahrung sowie ein fundiertes Spezialwissen, das
innerhalb unseres Unternehmens weltweit vernetzt ist. Und genau diese globale
Wissensbasis ermoglicht uns, tberall auf der Welt eine gemeinsame Sprache mit
Ihnen zu sprechen und inspirierende Losungen zu schaffen.

Auf den folgenden Seiten erhalten Sie einen Uberblick iber unsere ESD-tauglichen
Mobilitatslésungen. Gerne kdnnen Sie uns fir weitere technische Details oder eine
personliche Beratung kontaktieren.



Die ESD-Akademie, Deutschlands fihrendes ESD-Fachinstitut
aus GroRmaischeid, hat unsere Mobilitatslosungen nach der
ESD-Norm zertifiziert und bestatigt, dass unsere Produkte fiir ESD AKADEM E
die Verwendung in ESD-Schutzbereichen (EPA) geeignet sind.
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KOMPROMISSLOSER ESD-SCHUTZ

FUR IHRE PRODUKTION

ESD steht fiir electrostatic discharge und beschreibt die elektrostatische Entladung,
die bei dem Kontakt von zwei unterschiedlich aufgeladenen Objekten entsteht.

Ein natirliches Phanomen, das wohl jeder schon einmal beim Greifen nach einer Tiir-
klinke oder einem Rolltreppengeldnder gesplirt hat. Diese Entladung entsteht durch
die Reibung und die Trennung von Materialien. Gut zu wissen: Erst ab 3500 Volt
kénnen Menschen diese Entladung als , kleinen Stromschlag” wahrnehmen.

ESD-SCHUTZ IN DER AUTOMOBIL-
FERTIGUNG

Mit der fortschreitenden technologischen
Entwicklung nimmt der ESD-Schutz gerade
im Bereich der Automobilherstellung eine
zunehmend wichtigere Rolle ein. Insbeson-
dere auch bei der Produktion von Elektro-
fahrzeugen, die eine softwareintensive
Fahrzeugarchitektur mit hochkomplexer
Technik und Halbleiterbauteilen vereinen.
Denn: Es kommen zunehmend elektro-
nische und sensible Komponenten zum
Einsatz, die bereits durch Spannungsim-
pulse beeintrdachtigt werden kénnen, die
unter der Wahrnehmbarkeitsschwelle des
Menschen liegen. So genligen bei sensi-
blen elektronischen Bauteilen haufig schon
Spannungen ab 35 Volt, um einen Schaden
zu verursachen. Dies liegt an der zuneh-
menden Miniaturisierung von Halbleiter-
bauteilen und den Halbleiterstrukturbreiten
im Bauteil von 16 Nanometer und kleiner!
Nicht selten werden die elektronischen
Komponenten zundchst nur durch solche
geringen Entladungen vorgeschadigt. Diese
Destabilisierung kann Folgen haben, die sich
erst spater dullern.

Genau aus diesem Grund missen die
Transportgerdte, mit denen sensible Kom-
ponenten beférdert werden, die héchsten
Anspriche in puncto ESD-Konformitat erfil-
len. Als unser Kunde kénnen Sie sich sicher
sein: Unsere Mobilitdtslésungen kommen
diesen Anforderungen kompromisslos nach.

DARAUF KONNEN SIE SICH VERLASSEN

Unsere ESD-tauglichen Mobilitatsldsungen
dienen dazu, elektrostatische Aufladungen
erst gar nicht entstehen zu lassen und unver-
meidbare Aufladungen gefahrlos abzuleiten.
Spannungsspitzen werden kontrolliert abge-
leitet und kdnnen sich nicht schlagartig
entladen.

Entladungen lassen sich nie zu 100 Prozent
vermeiden. Doch dank ESD-tauglicher
Mobilitatsldsungen konnen Sie sich auf ein
hohes Mal3 an Sicherheit verlassen. Eine
ESD-zertifizierte Mobilitatslosung von TENTE
ist somit ein Beleg flr einen effektiven
Schutz.

Als erfahrenes Unternehmen, das das Vertrauen namhafter Automobilhersteller und
Zulieferer genielSt, kennen wir die besonderen Herausforderungen im Bereich ESD.

So bieten wir lhnen eine Fiille an Mobilitatslosungen, die ESD-zertifiziert sind und geben
Ihnen dabei etwas Unschatzbares dazu: die Sicherheit, dass Ihr empfindliches Transport-
gut zuverldssig geschiitzt bleibt.



WIDERSTANDSKATEGORIEN

Beim ESD-Schutz sind drei Stufen von besonderer Relevanz: leitfahig,

ableitfahig und isolierend.

Leitfahige Mobilitatslésungen bieten einen mittleren
ESD-Schutz. Ihr elektrischer Widerstand betragt
kleiner gleich 10 Kiloohm (10* Ohm). In der Automobil-
industrie eignen sie sich damit bedingt fiir den Trans-
port von elektronischen Komponenten, die nur eine
geringe Empfindlichkeit aufweisen. Als Norm fiir die
Prifung der leitfahigen Mobilitatslésungen dient die
Norm DIN EN 12530. Rader, die diese Anforderungen
erfillen, tragen als Kennung eine Markierung in Form
eines gelben Punktes oder einer gelben Gehause-
komponente — zum Beispiel eine gelbe Abdeckkappe
oder gelbe Clips.

Ableitfahige Mobilitatslosungen bieten einen idealen
ESD-Schutz fiir empfindliche Bauteile. Ihr elektrischer
Widerstand betragt zwischen 10 Kiloohm (10* Ohm)
und 1 Gigaohm (10° Ohm). Spannungsspitzen, die fiir
sensible elektronische Komponenten eine Gefahr
darstellen kdnnten, werden durch den eigenen
Innenwiderstand kontrolliert abgeleitet. Rader, die
diese Anforderungen erfiillen, sind durch das ESD-
Schutzsymbol markiert. Sie empfehlen sich fiir den
Transport von empfindlichen elektronischen Bauteilen
innerhalb der ESD-Schutzzone, die als EPA bezeichnet
wird (electrostatic protected area).

Die Widerstandsgrenzwerte fiir Transportwagen und
Mobilitatslésungen werden durch die Norm DIN EN
61340-5-1:2017 Tab. 3 geregelt. In dieser Norm sind
strenge Anforderungen und deren Priifverfahren
formuliert, die die Rader erfiillen missen, um in die
Kategorie ,ableitfahig” eingestuft zu werden.



Selbstverstandlich dient diese Norm auch als Grund-
lage fiir die Prifung und Zertifizierung unserer
Mobilitatslosungen. Doch egal, ob die Rader Teil eines
Plattformwagens, Rollbehalters oder Gerate-Trolleys
sind — bei der Priifung muss die Anwendung ganzheit-
lich betrachtet und als komplettes System kontrolliert
werden. Und noch ein Hinweis: Wir priifen unsere
Mobilitdtslosungen nach klaren Normvorgaben. Auf
die Anwendung, an der unsere Rollen und Radern
zum Einsatz kommen, haben wir jedoch haufig keinen
Einfluss. Um einen ganzheitlichen normgerechten
ESD-Schutz sicherzustellen, muss daher auch die
gesamte Anwendung im Hinblick auf den zuldssigen
Ableitwiderstand getestet werden. Das bedeutet: Vor
Auslieferung gilt es auch fiir den Hersteller der jewei-
ligen Anwendung, das komplette System nach den
ESD-Vorgaben zu priifen.

Diese Kategorie bietet keinen ESD-Schutz und ist nicht
gekennzeichnet. Rader dieser Klasse eignen sich nicht
flir den Transport von hochsensiblen elektronischen
Geraten und sind nur fiir den ungeschiitzten Bereich
auBerhalb der EPA gedacht. Dieser ungeschiitzte
Bereich wird mit dem Kiirzel UPA angegeben (unpro-
tected area).



HOHE BELASTBARKEIT
MIT NOVATECH RADERN

¢3300-1.000kg & 100-250mm { 30-55mm

Die Rader haben einen gegossenen schnittfesten Polyurethanbelag und
einen Radkorper aus Aluminium. Fir raue Einsatzbedingungen und sensible
Umgebungen — die optimale, wartungsarme Losung.

Abriebfeste Lauffliche
Verringerte Wartung.

Optimierte Fahreigenschaften
Flache und ballige Profile fur
anwendungsoptimierte Fahr-
eigenschaften.

Spurlose
Bewegung
Schont
empfindliche
Boden.

ESD-fahig

Geeignet flr einen
sicheren Transport von
sensiblen elektronischen
Transportgutern.

Stabiler Radkorper
Aluminium Radkérper. ESD

Standard Shore-Harten
Die Shore-Harten betragen
92 Aund 80 A.



LEISES ARBEITSUMFELD
MIT ELASTECH RADERN

3 150-400kg & 100-200mm { 34-46 mm

Leiseldufer aus aufvulkanisiertem oder untergespritztem Elastikgummi fir
hochste Fahrkomforteigenschaften zur Reduzierung der Gerauschemission.
Der Radkorper ist aus Aluminium oder Polyamid gefertigt.

Komfortables Fahrverhalten
Leichtes Uberfahren von Hindernissen.

Gerauscharmer Lauf
Stark reduzierte Gerduschemission.

Spurlose Bewegung
Schont empfindliche

Boden.

ESD-fahig

Geeignet flr einen
sicheren Transport von
sensiblen elektronischen
Transportgutern.

ESD

Alternativ Elastech plus
Das Elastech plus Rad

Uberzeugt durch heraus-
ragende Manovrierbarkeit
und Mobilitat durch Hoch-

leistungsmaterial. .
Erschiitterungsarmer Transport

Schutz des Transportgutes.

Standard Shore-Harten
Die Shore-Harten betragen
67 Aund 64 A.
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LEICHTE HANDHABUNG
MIT MAXTECH RADERN

¢ 150-500kg @ 100-200mm { 32-50 mm

Perfekt fur funktionales Design, aus gespritztem Polyurethan. Die Maxtech
Rader haben optimale Materialeigenschaften fiir jeden Zweck. Der Radkorper
ist aus Polyamid gefertigt.

Anpassungsfahiges Design
Anwendungsspezifisch gestaltbar.

Variable Harte
Optimale Material-
eigenschaften fur

ESD-fahig
jeden Einsatzzweck.

Geeignet flr einen
sicheren Transport von
sensiblen elektronischen
Transportgltern.

ESD

Wartungsarme Konstruktion
Verringerte Verschmutzung
durch ein abgedichtetes Rad-
lager.

Standard Shore-Harten
Die Shore-Harten betragen
40 D und 85 A.



WENIGER WARTUNG
MIT DURATECH RADERN

¢3 250-400kg @ 100-200mm { 34-46 mm

Unsere robusten Duratech Rader sind stabil und nahezu unzerstorbar,
bestehen aus Polyamid und duroplastischem Kunststoff.

Abriebfeste Lauffliche
Verringerte Wartung.

Hohe Druck- o—m———

stabilitat

Verformungsfrei

far erhohten Lauf- —————e ESD-fdhig
komfort. Geeignet flr einen

sicheren Transport von
sensiblen elektronischen
Transportgutern.

ESD

1 _

Optimale Manovrierbarkeit
Leichtes Rollen und Schwenken.

Standard Shore-Harten
Die Shore-Harte betragt
40 D.

11
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ZUVERLASSIG UND FLEXIBEL
MIT AGILA

(340-100kg @ 135-188 mm @ 100-125 mm

Die bewadhrte Agila ist fir vielfaltige Einsatzbereiche geeignet — wahlweise stahlverzinkt
oder aus hochwertigem Edelstahl gebaut. Sie ist flexibel einsetzbar.

Individuelle Befestigung
Auch mit Rickenlochbefestigung
erhéltlich.

Gesicherter Stand
® Durch einen Totalfest-
steller werden gleichzeitig
Rad und Lenkgehduse
festgestellt und so das
Allround-Talent e&——— - Wegrollen der Anwendung
Vielseitig und flexibel verhindert.
einsetzbar.

—*  ESD-fihig
Geeignet flr einen
sicheren Transport von
sensiblen elektronischen
Transportgultern.

J Wartungsarme Rolle
Dle“robuste Kor\struktlon ESD
schiitzt vor Spritzwasser
und Schmutz und sorgt fur
einen storungsfreien Lauf
KOMBINIERBAR MIT: mit geringem Wartungsauf-
wand.

MAXTECH

Polyurethan
gespritzt



ERHOHTE EFFIZIENZ
MIT ALPHA

¢3 150-400kg @ 108-240mm (@ 80-200 mm

Die robuste und zuverlassige Rolle aus Stahl oder Edelstahl steigert die Langlebigkeit der

Rolle und glanzt durch eine lange Produktlebenszeit.

Individuelle Befestigung
Auch mit Rickenlochbefestigung
erhaltlich.

_— o — ==

Storungsfreier Einsatz
Schwenklager mit

Staubschutz fur dauer-

haftes Fahren ohne
Unterbrechungen.

KOMBINIERBAR MIT:

MAXTECH ELASTECH NOVATECH DURATECH
Polyurethan Elastik-Gummi Polyurethan Polyamid
gespritzt gegossen

(.

S 5o, ESD-fihig

Geeignet fir einen sicheren
Transport von sensiblen
elektronischen Transport-
gutern.

ESD

13



ERHOHTE PRODUKTIVITAT
MIT DELTA

¢3300-600kg @& 178-250mm @ 125-200 mm

Durch den kugelgelagerten Schwenkkopf hat unsere Delta ein erstklassiges Lauf- und
Schwenkverhalten, sodass ein leichtes Mandvrieren ermoglicht und wenig Kraftauf-
wand benotigt wird. Zudem sorgen die Richtungsfeststeller, bei Anwendungen mit vier
Lenkrollen, fiir eine verbesserte Fahrstabilitat in Kurven und fiir einen ruhigen Lauf auf
langen Geraden.

Hervorragendes
Schwenkverhalten
Prazisionskugellager im Schwenk-
kopf fur weniger Kraftaufwand
und verbesserte Ergonomie.

Gesicherter Stand

Totalfeststeller fur e
gleichzeitige Feststellung lj:?
von Rad und Lenkge-
hause. .
A ———= ESD-fihig
\_ Geeignet fir einen sicheren

Transport von sensiblen elektro-

nischen Transportgutern.
Storungsfreier Einsatz o———

Abgedichtetes Schwenk-
lager fur dauerhaftes
Fahren ohne Unterbrech-
ungen.

ESD

KOMBINIERBAR MIT:

L
MAXTECH ELASTECH NOVATECH DURATECH

Polyurethan Elastik-Gummi Polyurethan Polyamid
gespritzt gegossen



GERINGE WARTUNGSKOSTEN
MIT ZETA

3 300-800kg @& 164-290mm (@ 125-250 mm

Gehartete Lagerschalen sorgen fiir einen geringen Verschleil. Die Wartungskosten
werden zudem durch die robuste, wartungsarme Konstruktion deutlich gesenkt.
Die Zeta ist die perfekte Losung fir viele Einsatzbereiche. Dank des schweren
Stahlblechgehaduses kann die Rolle hohe Lasten tragen.

Geharteter Kugelkranz
Verstarkt durch gehartete
Lagerschalen.

Schnelle Wartung
Schwenklager mit
Langzeitfett und
Schmiernippel zur
einfachen Wartung.

2
Stabile Konstruktion @ &——— @ —*® ESD-fahig
Gehduse aus schwerem ; Geeignet flr einen
Stahlblech fur hohe sicheren Transport von
Tragfahigkeit. sensiblen elektronischen
Transportgltern.
ESD

KOMBINIERBAR MIT:

MAXTECH ELASTECH NOVATECH DURATECH
Polyurethan Elastik-Gummi Polyurethan Polyamid
gespritzt gegossen
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HOHE BELASTBARKEIT

MIT KAPPA

3 300-1.200kg @& 145-305mm (@ 100 - 250 mm

Die Kappa Gehause bestehen aus einer massiven StahlschweilRkonstruktion mit
galvanisch bearbeiteten Oberflachen fir maximalen Rostschutz. Konstruiert fir
hochste Belastbarkeit und harte Bedingungen.

Gesicherte Befestigungs- o———
platte

Befestigungsplatte mit

stabilem Bolzen verschraubt

und gesichert.

KOMBINIERBAR MIT:

ELASTECH NOVATECH DURATECH
Elastik-Gummi Polyurethan Polyamid
gegossen

? Ergonomisches Totalfeststellsystem
Feststellen nach Kugelschreiber-Prinzip. Fir eine schnelle
und einfache Bedienung mit jeder Art von Schuhwerk.
Dieses Bremssystem enthélt zwei Hebel: Einen zum
Feststellen der Lenkrolle, den anderen zum einfachen
Losen. Auch als Lenk- und Bockrolle erhéltlich.

o Schnelle Wartung

Leichte Lenkbarkeit
Axialrillenkugellager
und Kegelrollenlager fur
bestmdgliche Schwenk-
eigenschaften bei hohen
Lasten.

Schwenklager mit Langzeitfett
und Schmiernippel zur ein-
fachen Wartung.

——o ESD-fahig
Geeignet flr einen
sicheren Transport von
sensiblen elektronischen
Transportgutern.

ESD



VERBESSERTE ERGONOMIE
MIT LINEA

¢3120-150kg @& 125-177mm () 100 - 150 mm

Im Gegensatz zu einer Rolle mit nur einem Rad verfligt unsere Linea durch die
Differenzialwirkung ihrer zwei Rader Uber einen extrem geringen Schwenkwiderstand.
Dies ermoglicht eine besonders einfache Mandovrierbarkeit bei wenig korperlichem
Aufwand. Zusatzlich hat die Kombination aus Metall und Kunststoff zahlreiche Vorteile
fir den Anwender: Die Metallteile bieten eine hohe Stabilitat und die Kunststoffteile
haben vibrationsarme Eigenschaften.

Sicherer Stand
Extrem torsionssteif fr
einen festen Stand.

Optimierte Mandvrier-
barkeit

Doppelrolle mit hoher
Mandvrierbarkeit durch
Differenzialwirkung.

Ergonomischer Tritthebel
Optional: "Kick-Pedal" zur
einfachen und schnellen
Betdtigung mit jedem

Schuhwerk.
Individuelles Branding
Mit Kundenlogo und
verschiedenen Aufdrucken ESD-fahig

moglich. Geeignet flr einen
sicheren Transport von
sensiblen elektronischen

Transportgutern.

Erhdhte Produktivitat
Die Rollen der Transportwagen

kénnen unterschiedlich eingefadrbt ESD
werden, damit diese leichter zu

einer Abteilung oder einem Standort

N zugeordnet werden kénnen.
LAUFFLACHE AUS:

MAXTECH

Polyurethan
gespritzt



DEN RICHTIGEN SERVICE

Der Anwendungsalltag von Rollen und Radern halt
sich nicht an Normen. Deshalb liegen die Priifanforde-
rungen haufig weit Giber denen der anwendungsspe-
zifischen Standards. Ob Rad, Rolle oder Einzelkompo-
nente —in unseren Testlabors muss jedes Teil deutlich
erhohten Anforderungen standhalten. So erproben
wir die Priifstiicke unter anderem in einer Temperatur-
kammer. Dort werden die Produkte unter dem Einfluss
extremer Temperaturen verschiedensten Zug- und
Druckversuchen unterzogen. Zudem kontrollieren wir
auch die statische und dynamische Belastbarkeit Giber
der Norm. Gleiches gilt fiir die wechselnden Lasten
bei kontinuierlichen Schwenk- und Anfahrtests. Das
Zusammenspiel der Produkte mit dem Untergrund
testen wir kundenspezifisch auf unterschiedlichsten
Belagen.

Herausragende Haltbarkeit und Bestandigkeit missen
unsere Rollen und Rader bei der Analyse des Abrieb-
volumens sowie in aggressiven Salzspriihnebeltests
unter Beweis stellen. Das Ergebnis sind Losungen, die
durch Premiumqualitat liberzeugen und die Mobilitat
Ihrer Anwendung nachweislich verbessern.

Mit unserem CAD Service sparen Sie wertvolle Arbeits-
zeit und erhohen die Effizienz lhrer Entwicklungspro-
zesse. Dazu steht lhnen die vielfaltige TENTE Produkt-
welt rund um die Uhr in unserer Online-Bibliothek
schnell und bequem zur Verfligung.

Wir unterstitzen lhre Konstruktions- und Entwick-
lungsabteilung mit zahlreichen 2D- und 3D-Dateifor-
maten und beraten Sie bei Bedarf auch gern durch
unsere Teams.




Ganz gleich, wo lhr Unternehmen beheimatet ist, wir
bieten Ihnen einen qualifizierten Support auf fiinf
Kontinenten und sind fir Sie vor Ort zur Stelle. Dabei
konnen Sie sich auf erfahrene Losungsexperten ver-
lassen, die die kulturellen Begebenheiten Ihres Landes
bestens kennen und Sie als Muttersprachler perfekt
betreuen — gerade auch dann, wenn mal etwas nicht
rund laufen sollte.

Mit unserem globalen Netzwerk sind wir tiberall auf
der Welt in der Lage, schnell auf Ihre Anliegen zu
reagieren und durch hochste Losungskompetenz zu
Uberzeugen.

Lassen Sie lhre Mitarbeiter zu Spezialisten in Sachen
Mobilitat ausbilden. Denn die anwendungsgerechte
Auswahl, Montage und Verwendung von Rollen und
Radern sowie kompletten Systemen ist ein vielseitiges
und komplexes Thema, bei dem zahlreiche Einfluss-
faktoren zu berticksichtigen sind. Aus diesem Grund
bieten wir Trainings und Schulungen fiir Planer und
Anwender an, die speziell auf die verschiedenen
Unternehmensbereiche ausgerichtet sind.

Die Angebote fiihren wir gerne bei Ihnen vor Ort oder
zentral in unserem modernen Informations- und
Schulungszentrum durch. Unser TENTE Campus macht
dabei innovative Losungen erlebbar und bietet Inspira-
tion fir bessere Mobilitat.
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VIELFALT MIT SYSTEM:

Jede unserer Produktfamilien wird durch bestimmte Kriterien vereint.
So kann der Schwerpunkt auf einem hohen Designanspruch, dem
speziellen Einsatzbereich oder auRergewohnlicher Belastbarkeit liegen.

Ausgehend von diesem definierten Eigenschaftsprofil steht fiir jedes
einzelne Modell ein System von Ausfiihrungsvarianten zur Verfligung —
von der richtigen Dimensionierung lGber technische Spezifikationen bis
zur erforderlichen Ausstattung. Was auch immer Sie bendtigen — unsere
Produktfamilien bieten die optimale Losung.

Kontaktieren Sie uns fur weitere Informationen oder besuchen Sie uns
auf unserer Webseite:

2
>

@ 125 mm ¢3 70-500 kg ¢3 300 - 600 kg
@) 80-200 mm @) 125-200 mm

¥
'
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¢3 300 - 800 kg ¢3 300 - 3.000 kg ¢3 360- 750 kg
@) 125-250 mm @) 80-300 mm @) 160 - 200 mm

—

¢3 600 - 750 kg
@ 125-200 mm

¢3 900 - 11.000 kg
@) 100 - 500 mm
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EXPERTISE
DIE INSPIRIERT

KONTAKTIEREN SIE UNS

Wir sind ein global agierendes Unternehmen und stehen lhnen auf
flinf Kontinenten zur Seite. Das bedeutet Unterstitzung vor Ort mit
einem Service auf Augenh6he — und einem Wissen mit Tiefe. Darlber
hinaus beraten unsere erfahrenen Losungsexperten Sie Uber die beste
Mobilitatslésung fur lhre Anforderungen. Finden Sie auf der Webseite
den nachsten TENTE Standort: www.tente.com/locations

ERHOHEN SIE IHRE EFFIZIENZ

Mit unseren intelligenten Mobilitatslosungen helfen wir lhnen, Zeit,
Miuhe, Energie und Betriebskosten zu sparen. Auf diese Weise kdnnen
Sie lhre Arbeitsmethoden und -bedingungen verbessern, wodurch

Sie eine Optimierung lhrer Prozesse erreichen und eine hohere
Produktivitat, Rentabilitat und Sicherheit gewahrleisten. Fordern Sie
unseren Losungskatalog an oder lesen Sie auf unserer Webseite, wie
unsere Kunden von unseren maligeschneiderten Losungen profitieren:
www.tente.com/solutions

ENTWICKLUNGSZEIT SPAREN

Auf unserer Webseite finden Sie technische Zeichnungen, Produkt-
datenblatter sowie 2D- und 3D-CAD-Dateien in verschiedenen
Formaten: www.tente.com/products

MEHR INFORMATIONEN ERHALTEN

Neben unserer informativen Webseite kdnnen Sie ganz einfach
verschiedene Kataloge und Broschiiren zum Thema Mobilitatslésungen,
Kundenreferenzen und vieles mehr herunterladen:
www.tente.com/download
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